WY ANTYPRZEPIECIOWEJ OFFICE PLUS / HOME

Dla prawidtowej pracy urzadzenie powinno by¢ podtaczane do gniazda sieciowego wyposazonego w bolec uziemiajacy. Urzgdzenie nalezy stosowac PE
w pomieszczeniach, w ktdrych instalacja elektryczna posiada jednoznacznie zidentyfikowane przewody: fazowy i neutralny.

Uktad wyprowadzen gniazda zasilajacego powinien wygladac jak na rysunku 1:

Aby podtaczyc listwe zabezpieczajacg EVER nalezy:

« podtaczy¢ wtyczke sieciowa listwy zabezpieczajacej do gniazda sieciowego, N L
« wtyczki urzgdzeri zabezpieczanych wtozy¢ do gniazd listwy zabezpieczajacej,
« zataczy¢ wytgcznik sieciowy,

) » ) - S _ . PE — styk ochronny | N — styk neutralny | L-styk fazowy

UWAGA! W przypadku listwy OFFICE PLUS ustawienie wytgcznika w pozycji OFF odtacza zasilanie jedynie dolnej jednostki listwy. Rys. 1 Uktad wyprowadzen gniazda zasilajacego (PN-E-93201:1997)

Sygnalizacja stanéw funkcjonalnych listwy:

« pojawienie sie napiecia w gniazdach sieciowych sygnalizowane jest podswietleniem klawisza wytacznika (listwa OFFICE PLUS) lub $wieceniem
diody sygnalizacyjnej POWER ON (listwa HOME).

« ochrona antyprzepieciowa sygnalizowana jest s$wieceniem dioda (PROTECTED).

« brak S$wiecenie diody (PROTECTED) wskazuje na: brak zasilania zewnetrznego lub zadziatanie jednego z zabezpieczen

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

« W przypadku braku napiecia w gniazdach wyjsciowych (brak swiecenia diody sygnalizacyjnej lub wytacznika) listwy nalezy skontrolowac obecnos¢ napiecia w gniezdzie sieciowym, do ktérego produkt jest podtaczony, a nastepnie sprawdzi¢
automatyczny bezpiecznik (wystajgcy przycisk bezpiecznika pod napisem reset). Przy prawidtowej pracy listwy, przycisk bezpiecznika powinien by¢ wcisniety. Jezeli mimo wystepowania napiecia na zaciskach wtyczki zasilajgcej listwy nadal
brakuje napiecia w gniazdach listwy, oznacza to, iz produkt wymaga naprawy. Informacje odnosnie realizacji naprawy znajduja sie na stronie www.ever.eu.

« Listwe nalezy stosowac wytgcznie w instalacjach ze stykiem ochronnym (bolcem uziemiajacym)!

« Zuwagina typ i sposob umiejscowienia bezpiecznika, jako jeden ze stopni ochrony, wykorzystywane sg uktady zabezpieczajace w instalacji budynku.

UWAGA! Catkowite odtaczenie listwy zabezpieczajacej od sieci zasilajgcej nastepuje po wyjeciu wtyczki przewodu zasilajgcego z gniazdka, ktére powinno by¢ tatwo dostepne i znajdowac si¢ w poblizu urzadzenia.

Urzadzenie przeznaczone do uzytku wewnetrznego. Chroni¢ przed wilgocig.

UWAGA! Listwy zasilajace, antyprzepieciowe i filtrujgce EVER nie sg przeznaczone do pracy z urzgdzeniami medycznymi, a w szczeg6lnosci podtrzymujacymi zycie!

PARAMETRY \ MODEL OFFICE PLUS HOME
Indeks T/LZ06-OFP018/0000 T/LZ05-HOMO019/0000
Rodzaj listwy Antyprzepigciowa | Antyprzepigciowa, filtrujagca
Napigcie i czestotliwoé¢ znamionowa ~250V /50 Hz OFFICE PLUS HOME
Prad maksymalny (sumaryczny) 10A
Obcigzalnos¢ jednego gniazda Okragte 10 A, ptaskie 6 A | 10A Automatycany,
Moc maksymalna (sumaryczna) 2500 W bezpiecznik P gz Dwublegunowy wytacznik
Hlogé i t i e 5+2; zgodny z NF C 61-314; 8; zgodny z NF C 61-314; Automatyczny bezpiecznik oo
YP 8 v System Child Protection System Child Protection § . ° - Wskaznik dzialania
Dwubiegunowy podswietlany .9 ochrony antyprzepieciowej
Zabezpieczenie nadpradowe 1 x bezpiecznik automatyczny 10 A wylacznik (wytaczajacy jednostke dolna) Gniazda sieciowe| ) G o Sygnalizacja zataczonego
Typ zabezpieczenia przepigciowego SPD typ 3 (System Child Protection)| © o0 zasilania
Zabezpieczane linie L-N,L-PE,N-PE Wskaznik ochrony oo 2
- — Gniazda sieciowe antyprzepigciowej °
Absorpcja energii (sumaryczna) 918 2 uziemienie ) Gniazdo sieciowe (Gniazda sleclowe
Napigcie proby U 6kV (System Child Protection) z uziemieniem o° z uziemieniem
tedt > OC (LN) (System Child Protection) oo ° (System Child Protection)
Napiecie préby Uoc un.pe) 6 kV ©
Napieciowy poziom ochrony Upyy 1,79 kv 1,3 kv CEY f’s';';".’,;fﬁ f;',,..:f;',ingi'::;bez uzemienta o o °o
Napieciowy poziom ochrony Up.pe) 1,79 kv 1,3 kv © 2
Napiecie trwatej pracy Uc ~250V ~275V EVER
A a Combo RJ11/RJ45 Dwuportowa
7 , tadowarka USB
Zabezpieczenie TEL / FAX / MODEM / Brak 1- WEISCIE, 1 - WYJSCIE ladowarka
LAN 10/ 100 Base-T JEDNOSTKA GORNA
Coaxial !Zalb_ex’niecxfnie Zabezpleczenie
: " Pasmo przenoszenia: JEDNOSTKA DOLNA eleinformatyczne  RTV
Zabezpieczenie RTV Brak 300 kHz ~ 2.2 GHz
Ttumienie: < 0.1dB
Filtr RFI / EMI Brak Jest
tadowarka USB 2x Port 5V /2,4 A (max) Brak
Sygnalizacja 1x LED (Protected?) 2x LED (Power ON?, Protected®)
Wtyczka - — NF C 61-314 Witasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym przyczynia sie do unikniecia
Wytacznik sieciowy Dwublelg:nowl, podswietlany Dwubiegunowy szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajacych z obecnosci sktadnikéw
(jednost| ?gorna) niebezpiecznych oraz niewtasciwego sktadowania i przetwarzania takiego sprzetu (Ust. z dn. 29.07.2005 r. o
Wymiary [szer. x df. x wys.] 55x270x 38 mm J‘ednostka d(?lna; 120 x 280 x 35 mm zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym Art. 22.1 pkt 1,2.).

_ 60 x 178 x 50 mm jednostka gérna Przekreslony symbol pojemnika na $mieci oznacza, ze na terenie Unii jskiej po zakoriczeniu uzy
Diugos¢ przewodu 18m+12m 2m produktu nalezy sie go pozby¢ w osobnym, jalnie do tego punkcie. Dotyczy to zaréwno
Waga netto 816 g 682 g samego urzadzenia, jak i akcesoriéw oznaczonych tym symbolem. Nie nalezy wyrzucac tych produktéw razem z
Gwarancja 5 lat _ nie sor ymi odpadami k i
Ubezpieczenie 2500 EUR

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany w/w parametréw bez powiadomienia.
1) Protected - ochrona przeciwprzepigciowa | 2) Power ON - zasilanie
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