DSLAPP INFORMACJA O PRODUKCIE

SKINTOP® MSR-M

SKINTOP® MSR-M, dtawnica kablowa z mosigdzu z uszczelniajgcym wktadem redukcyjnym, do obszaréw ze szczeg6inymi
wymaganiami dot. stabilno$ci mechanicznej i chemicznej

Info
SKINTOP® MSR-M 75 x 1,5 z innowacyjnymi, podwéjnymi uszczelkami z lamelka dla tatwiejszego montazu przewoddw o
duzych $rednicach

Teraz z aprobatg IP69 ! Sprawdzona niezawodnosé takze podczas czyszczenia maszyn i instalacji goracg woda pod wysokim
cidnieniem!
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Liczne certyfikaty zatwierdzajgce
Odpornos¢ na temperature

Odpornos¢ na kwasy

Optymalne odcigzenie

Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne
Odpornos¢ na korozje

Dobra odporno$¢ chemiczna
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Zakres zastosowania
Z wktadem redukcyjnym do uszczelniania przewodéw z mniejsza $rednicg zewnetrzng

Ostania aktualizacja (03.07.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Zarzadzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
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SKINTOP® MSR-M

Normy i aprobaty
UL File nr E79903

Budowa produktu
Metryczny gwint przytgczeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga
Przeciwnakretki w grupie SKINDICHT® SM-M
Pasujace akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem metrycznym - akcesoria

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
Opis klasy ETIM 5.0: Dtawnica kablowa
Klasyfikacja ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 6.0 Class-Description: dtawnica kablowa
Uwaga: Wymiary montazowe i momenty dokrecania: patrz tabela T21
Certyfikaty: IP 69 aprobata od rozmiaru M75x1,5 w przygotowaniu

UL, CSA, DNV, VDE aprobata dla rozmiarow M90x2 do
M110x2 w przygotowaniu

Materiat: Korpus: Mosiadz niklowany Wktad: Poliamid Uszczelnienie: CR
O-Ring: NBR

Stopien ochrony: IP 68 - 10 bar
IP 69 (M12 - M63)

Zakres temperatury: Potaczenia ruchome: -25°C do + 100°C

Statycznie: od -40 do +100°C

Wskazéwka

Fotografie i rysunki nie moga by¢ uzywane do wymiarowania oraz nie stanowig szczegétowego odwzorowania przedstawionych
produktow.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych optat. Sprzedaz klientom biznesowym.
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Numer katalogowy

Oznaczenie produktu/rozmiar

Zakres dtawionych $rednic
JF [mm]

Rozmiar klucza SW w mm

Dtugos¢ catkowita C [mm]

Dtugos¢ gwintu [mm]

SKINTOP® MSR-M

53112100 M12x1,5 2-5 16 26.5 6,5
53112110 M16x1,5 2-7 20 33.0 7
53112120 M20x1,5 5-10 24 37.0 8,5
53112130 M25x1,5 6-13 29 38.5 8
53112140 M32x1,5 7-15 36 45.5 9
53112150 40x1,5 15-23 45 48.0 9
53112160 50x1,5 22 -29 54 55.5 10
53112170 M63x1,5 28 - 39 67 61.3 15
53112511 M75x1,5 53 - 63 95 105.0 15
53112515 M110x2 76 - 88 135 154.0 25
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