RIF-0-BPT/21 - Gniazdo przekaznikowe PHCENIX
CONTACT

2900958
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900959

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostaty wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajduja sie w dokumentacji
uzytkownika. Obowigzujg ogélne warunki uzytkowania dla materiatéw pobieranych.

Gniazdo przekaznika RIF-0..., do miniaturowych przekaznikéw mocy z 1 stykiem przetgcznym
lub przekaznikéw pétprzewodnikowych tej samej konstrukcji, ztacze push-in, do montazu na NS

35/7,5
¢ ,
L
Dane handlowe

Numer artykutu 2900958
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamoéwienie 10 Szt.
Klucz sprzedazy CK6521
Klucz produktu CK6521
Strona katalogu Strona 282 (C-5-2019)
GTIN 4046356733014
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 21,432¢g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 19,366 g
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia CN
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Dane techniczne

Wiasciwosci produktu

Typ produktu

Rodzina produktéw

Parametry elektryczne

Napiecie znamionowe Uy
Prad znamionowy |y

Uktad ochronny

Dane wejsciowe

Zakres napiecia wejsciowego

Dane przytaczeniowe
Rodzaj przytacza
Dlugos¢ usuwanej izolaciji
Przekréj przewodu sztywnego

Przekréj przewodu gietkiego

Przekréj przewodu AWG

Wymiary
Szerokos¢
Wysokos¢
Giebokos¢

Dane materiatu

Kolor

Klasa palnosci wg UL 94

Warunki srodowiskowe i zywotnosc¢

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)

Temperatura otoczenia (sktadowanie/transport)

Dopuszczenia

Test korozji przy przeptywie gazu

Oznaczanie

Montaz

Sposéb montazu

Gniazdo przekaznika

RIFLINE complete

250 V AC/DC (Strona stykéw)
maks. 8 A (W zaleznosci od aplikacji i wyposazenia)

Dioda gaszaca

12V DC..24VDC

zaciski Push-in

8 mm

0,14 mm? ... 1,5 mm?
0,14 mm?... 1,5 mm?

0,14 mm? ... 1,56 mm? (Tulejka z ptaszczem z tworzywa
sztucznego)

24 ...16

6,2 mm
93 mm

78 mm

szary (RAL 7042)
V2 (Obudowa)

-40 °C ... 85 °C (W zaleznosci od aplikacji i wyposazenia)
-40°C..85°C

ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60

Montaz na szynie montazowej
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Pozycja montazu dowolna
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RysunKi

Schemat
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Dopuszczenia

¢ To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900959

CSA
ID dopuszczenia: 76787

UL Recognized
b\ ) .

ID dopuszczenia: FILE E 113228

HI[ EAC
ID dopuszczenia: RU D-DE.B*00573/18

@ DNV GL
ID dopuszczenia: TAA0O00018V

@ DNV GL
ID dopuszczenia: TAA000018V
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Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0
ECLASS-12.0
ECLASS-13.0

ETIM
ETIM 9.0

UNSPSC
UNSPSC 21.0

27371603
27371603
27371603

EC001456

39122300

PHCENIX
CONTACT
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Environmental product compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1

Okres dla uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych mozna znalezé
w deklaracji producenta w zaktadce ,Do pobrania”

China RoHS
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Akcesoria

REL-MR- 12DC/21 - Przekaznik osobny

2961150
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/296115d

Wtykowy miniaturowy przekaznik mocy, z zestykiem mocy, 1 zestyk przetaczny,
napigcie wejsciowe 12V DC

REL-MR- 24DC/21 - Przekaznik osobny

2961105
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961104

Wtykowy miniaturowy przekaznik mocy, z zestykiem mocy, 1 zestyk przetaczny,
napiecie wejsciowe 24 V DC
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REL-MR- 12DC/21AU - Przekaznik osobny

2961163

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961163

Wtykowy miniaturowy przekaznik mocy, ze ztoconym zestykiem
wielowarstwowym, 1 zestyk przetaczny, napigcie wejsciowe 12 V DC

REL-MR- 24DC/21AU - Przekaznik osobny

2961121
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961121

Wtykowy miniaturowy przekaznik mocy, ze ztoconym zestykiem
wielowarstwowym, 1 zestyk przetgczny, napiecie wejsciowe 24 V DC

~Aobzyg .,

0zzy k2L 196240
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REL-MR- 24DC/21/MS - Przekaznik osobny

2909642

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909642

Wtykany miniaturowy przekaznik mocy, ze stykiem zasilania, 1 zestyk
— przetgczny, element do aktywacji recznej, napiecie wejsciowe 24 V DC

OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Miniaturowy przekaznik pétprzewodnikowy

2966595

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966595

Wtykowy miniaturowy przekaznik potprzewodnikowy, przekaznik
potprzewodnikowy mocy, 1 zestyk zwierny, wejscie: 24 V DC, wyjscie: 3 ... 33 V
DC/3 A
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OPT-24DC/ 48DC/100 - Miniaturowy przekaznik potprzewodnikowy

2966618

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966614

Wtykowy miniaturowy przekaznik potprzewodnikowy, przekaznik
potprzewodnikowy wejsciowy, 1 zestyk zwierny, wejscie: 24 V DC, wyjscie: 3— 48
V DC/100 mA

OPT-24DC/230AC/ 1 - Miniaturowy przekaznik potprzewodnikowy

2967950

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967950

Wtykowy miniaturowy przekaznik potprzewodnikowy, przekaznik
potprzewodnikowy mocy, 1 zestyk zwierny, wejécie: 24 V DC, wyjscie: 24-253 V
AC/ 0,75 A
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FBS 2-6 - Mostek wtykany

3030336

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030334

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunéw: 2, kolor: czerwone

FBS 3-6 - Mostek wtykany

3030242

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030243

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunéw: 3, kolor: czerwone
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FBS 4-6 - Mostek wtykany

3030255

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030255

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunéw: 4, kolor: czerwone

FBS 5-6 - Mostek wtykany

3030349

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030349

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunéw: 5, kolor: czerwone
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FBS 10-6 - Mostek wtykany

3030271

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030271

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunéw: 10, kolor: czerwone

FBS 20-6 - Mostek wtykany

3030365

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030364

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunow: 20, kolor: czerwone
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FBS 50-6 - Mostek wtykany

3032224

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032224

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunéw: 50, kolor: czerwone

FBS 2-6 BU - Mostek wtykany

3036932

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036939

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunéw: 2, kolor: niebieski

29 mar 2024, 07:16  Strona 15 (43)


https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/mostek-wtykowy-fbs-50-6-3032224?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/mostek-wtykowy-fbs-2-6-bu-3036932?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/gniazdo-przekaznika-rif-0-bpt21-2900958?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

RIF-0-BPT/21 - Gniazdo przekaznikowe PHCENIX
CONTACT

2900958

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900959

FBS 3-6 BU - Mostek wtykany

3036945

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036945

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunéw: 3, kolor: niebieski

FBS 4-6 BU - Mostek wtykany

3036958

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036959

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunéw: 4, kolor: niebieski
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FBS 5-6 BU - Mostek wtykany

3036961

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036961

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunéw: 5, kolor: niebieski

FBS 10-6 BU - Mostek wtykany

3032198
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032194

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunow: 10, kolor: niebieski
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FBS 20-6 BU - Mostek wtykany

3032208

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032204

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunéw: 20, kolor: niebieski

FBS 50-6 BU - Mostek wtykany

3032211
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032211

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunow: 50, kolor: niebieski
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FBS 2-6 GY - Mostek wtykany

3032237

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032237]

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunéw: 2, kolor: szary

FBS 3-6 GY - Mostek wtykany

3032240

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/303224Q

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunow: 3, kolor: szary
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FBS 4-6 GY - Mostek wtykany

3032279

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032279

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunéw: 4, kolor: szary

FBS 5-6 GY - Mostek wtykany

3032266
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/303226§

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunow: 5, kolor: szary
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FBS 10-6 GY - Mostek wtykany

3032253

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032253

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunéw: 10, kolor: szary

PLC-FA-5X20 - Adapter bezpiecznika

1186510

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/118651Q

Adapter bezpiecznikowy do gniazda PLC 6,2 mm. Do bezpiecznikéw topikowych
5 x 20 mm. Napiecie robocze: uniwersalne. Bez wskaznika przepalenia sie
bezpiecznika.
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PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Adapter bezpiecznika

1186499

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1186499

Adapter bezpiecznikowy do gniazda PLC 6,2 mm. Do bezpiecznikéw topikowych
5 x 20 mm. Napiecie robocze: 12 ... 24 V AC/DC. Z diodg LED sygnalizujgcg
przepalenie bezpiecznika.

PLC-FA-I-56X20-120-230UC - Adapter bezpiecznika

1186508

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1186509

Adapter bezpiecznikowy do gniazda PLC 6,2 mm. Do bezpiecznikéw topikowych
5 x 20 mm. Napiecie robocze: 120 ... 230 V AC/DC. Z diodg LED sygnalizujgca
przepalenie bezpiecznika.
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NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN 60715,
materiat: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy,
kolor: srebrny

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nosna, bez otworéw

0801681
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN
60715, materiat: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil
standardowy, kolor: srebrny
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NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN 60715,
materiat: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biato, Profil standardowy,
kolor: srebrny

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nosna, bez otworow

1204122

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204123

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), wg EN
60715, materiat: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biato, Profil standardowy,
kolor: srebrny
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NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nosna, bez otworow

0801704

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN
60715, materiat: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN 60715,
materiat: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny
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NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nosna, bez otworow

1206434

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN
60715, materiat: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nos$na, bez otworéw

0801762

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801763

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), wg EN
60715, materiat: Miedz, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczer
wony
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NS 35/ 7,5 CAP - Zaslepka

1206560

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560

Element zamykajacy szyny montazowej, do szyny montazowej NS 35/7,5

."\c

NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/120173d

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), analogiczna jak
wg EN 60715, materiat: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil
standardowy, kolor: srebrny
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NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna no$na, bez otworéw

1201714

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m),
analogiczna jak wg EN 60715, materiat: Stal, cynkowana, pasywowana
grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806603

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), analogiczna jak
wg EN 60715, materiat: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biato, Profil
standardowy, kolor: biaty
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NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna no$na, bez otworéw

1204135

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m),
analogiczna jak wg EN 60715, materiat: Stal, Ocynkowane, pasywowane na
biato, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nosna, bez otworow

1201756

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/120175§

Szyna nosna, bez otworéw, analogiczna jak wg EN 60715, materiat: Aluminium,
niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny
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NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), analogiczna jak
wg EN 60715, materiat: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nosna, bez otworéw

1206586

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/120658§

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m),
analogiczna jak wg EN 60715, materiat: Stal, ocynkowana, Profil standardowy,
kolor: srebrny
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NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna no$na, bez otworéw

1201895

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m),
analogiczna jak wg EN 60715, materiat: Miedz, niepowlekany, Profil
standardowy, kolor: miedzianoczerwony

NS 35/15 CAP - Zaslepka

1206573

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573

Element zamykajacy szyny montazowej, do szyny montazowej NS 35/15
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NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna no$na, bez otworéw

1201798

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201794

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), wg EN
60715, materiat: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil
standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny

CLIPFIX 35 - Trzymacz konhcowy

3022218
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022219

Uchwyt koncowy do szybkiego montazu, do szyny nosnej NS 35/7,5 lub szyny
nosnej NS 35/15, z mozliwoscig oznaczenia, szeroko$¢: 9,5 mm, kolor: szary
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CLIPFIX 35-5 - Trzymacz koncowy

3022276

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/302227¢

Uchwyt koncowy do szybkiego montazu, do szyny nosnej NS 35/7,5 lub szyny
nosnej NS 35/15, z mozliwoscig oznaczenia, mozliwoscig przechowywania dla
FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokos¢: 5,15 mm, kolor: szary

E/NS 35 N - Trzymacz koncowy

0800886
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/080088§

Trzymacz koncowy, szeroko$¢: 9,5 mm, kolor: szary

e
/S

mm,'
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MPS-MT - Wtyczki probiercze

0201744

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201744

Wtyczki probiercze, z przytgczem lutowanym do 1 mm? przekroju przewodu,

// liczba biegunéw: 1, kolor: szary

B
y

/
Y

MPS-IH WH - Tulejka izolujaca

0201663

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201663

Tulejka izolujaca, kolor: biaty
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MPS-IH RD - Tulejka izolujgca

0201676

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201676

Tulejka izolujaca, kolor: czerwone

MPS-IH BU - Tulejka izolujgca

0201689
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201689

Tulejka izolujgca, kolor: niebieski
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MPS-IH YE - Tulejka izolujgca

0201692

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201699

Tulejka izolujaca, kolor: zo6ity

MPS-IH GN - Tulejka izolujagca

0201702

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201703

Tulejka izolujgca, kolor: zielony
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MPS-IH GY - Tulejka izolujgca

0201728

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201729

Tulejka izolujaca, kolor: szary

MPS-IH BK - Tulejka izolujgca

0201731

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201731

Tulejka izolujgca, kolor: czarny
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ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznacznikéw typu zack

1051003
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051003

Pasek oznacznikow typu zack, pasek, biaty, nieopisane, opisywany przy
pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montazu: mocowanie
zatrzaskowe, do stykéw o szerokosci: 6,2 mm, wielko$é pola opisowego:
6,15 x 10,5 mm, llo$¢ pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6 CUS - Pasek oznacznikéw typu zack

0824992
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824993

Pasek oznacznikéw typu zack, mozliwos¢é zamowienia: po petli, biaty, opis wg
zaméwienia klienta, rodzaj montazu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na
tabliczki, do stykéow o szerokosci: 6,2 mm, wielko$¢ pola opisowego:
6,15 x 10,5 mm, llos¢ pojedynczych tabliczek: 10
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ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznacznikoéw typu zack

1051016
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051016

Pasek oznacznikéw typu zack, pasek, biaty, opisany, opisywany przy pomocy:
= CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdtuz: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc.
do 491 ...500, rodzaj montazu: mocowanie zatrzaskowe, do stykéw o szerokosci:
6,2 mm, wielkos$¢ pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, llo$¢ pojedynczych tabliczek:
10

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznacznikéw typu zack

1051029
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051029

Pasek oznacznikéw typu zack, pasek, biaty, opisany, opisywany przy pomocy:
v CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20
etc. do 491 ...500, rodzaj montazu: mocowanie zatrzaskowe, do stykow o
szerokosci: 6,2 mm, wielkos¢ pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Illos¢
pojedynczych tabliczek: 10
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RIF-0-BPT/21 - Gniazdo przekaznikowe PHCENIX
CONTACT

2900958

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900959

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Pasek oznacznikéw typu zack

1051032

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051039

Pasek oznacznikéw typu zack, pasek, biaty, opisany, opisywany przy pomocy:
= CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdtuz: liczby jednakowe 1 lub 2 etc. do 100,
rodzaj montazu: mocowanie zatrzaskowe, do stykéw o szerokosci: 6,2 mm,
wielkos$¢ pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, llos¢ pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zaciskow

1051414

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051414

Oznacznik do zaciskéw, pasek, biaty, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-
P1-PLOTTER, wzdtuz: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montazu:
mocowanie zatrzaskowe, do stykow o szerokosci: 6,2 mm, wielko$¢ pola
opisowego: 6,15 x 10,5 mm, llos¢ pojedynczych tabliczek: 10
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RIF-0-BPT/21 - Gniazdo przekaznikowe PHCENIX
CONTACT

2900958

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900959

ZB 6,LGS:U-N - Oznacznik do zaciskow

1051430

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051430

Oznacznik do zaciskéw, pasek, biaty, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-
P1-PLOTTER, zadrukowane wzdtuz: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, rodzaj
montazu: mocowanie zatrzaskowe, do stykéw o szerokosci: 6,2 mm, wielkos¢
pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, llo$¢ pojedynczych tabliczek: 10

UC-TM 6 - Oznacznik do zaciskow

0818085
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818085

Oznacznik do zaciskow, Mata, biaty, nieopisane, opisywany przy pomocy:
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK,
CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montazu: mocowanie zatrzaskowe, do stykow o
szerokosci: 6,2 mm, wielko$¢ pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, llos¢
pojedynczych tabliczek: 80
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RIF-0-BPT/21 - Gniazdo przekaznikowe PHCENIX
CONTACT

2900958

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900959

UC-TM 6 CUS - Oznacznik do zaciskow

0824589

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824589

Oznacznik do zaciskdéw, mozliwo$¢ zamoéwienia: matami, biaty, opis wg
zamowienia klienta, rodzaj montazu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na
tabliczki, do stykéw o szerokosci: 6,2 mm, wielko$é pola opisowego:
5,6 x 10,5 mm, llo$¢ pojedynczych tabliczek: 80

\ A

UCT-TM 6 - Oznacznik do zaciskow

0828736

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/082873§

Oznacznik do zaciskow, Mata, biaty, nieopisane, opisywany przy pomocy:
TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID,
BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0,
THERMOMARK CARD, rodzaj montazu: mocowanie zatrzaskowe, do stykow o
szerokosci: 6,2 mm, wielko$¢ pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, llo$¢
pojedynczych tabliczek: 60
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RIF-0-BPT/21 - Gniazdo przekaznikowe PHCENIX
CONTACT

2900958
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900959

UCT-TM 6 CUS - Oznacznik do zaciskéw

0829602
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829602

Oznacznik do zaciskdéw, mozliwo$¢ zamoéwienia: matami, biaty, opis wg
zamowienia klienta, rodzaj montazu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na
tabliczki, do stykéw o szerokosci: 6,2 mm, wielko$é pola opisowego:
5,6 x 10,5 mm, llo$¢ pojedynczych tabliczek: 60
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