
Kompatybilność z wyświetlaczami: 17" - 32"

Maks. obciążenie: Do 9 kg

Kompatybilność VESA: 75 × 75, 100 × 100

Zakres pochylenia: +90° ~ -45°

Zakres obrotu: +90° ~ -90°

Obrót ekranu: +180° ~ -180°

Pełny wyprost ramienia: 450 mm

Materiał: Stal, aluminium, plastik

Wykończenie powierzchni: Malowanie proszkowe

Wymiary produktu: 117 × 480 × 570 mm

Waga produktu: 2.15 kg

Kolor: Czarny

Sposób montażu: Bezinwazyjny montaż zaciskowy lub w miejscu przelotki na kable

Sugerowana grubość blatu dla zacisku: 10 – 80 mm

Sugerowana grubość blatu dla przelotki na kable: 10 – 45 mm

Zawartość opakowania: Uchwyt na monitor, elementy montażowe, instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

UM-01

UCHWYT BIURKOWY NA MONITOR
17’’ – 32’’,2 – 9 KG,
NA SPRĘŻYNIE 
GAZOWEJ 
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17" - 32"
SCREEN SIZE

ERGONOMIC
SCREEN
SETTING

UP TO 9 KG
WEIGHT

CAPACITY

9 KG

GAS
SPRING

CABLE
MANAGEMENT

75 × 75
100 × 100

VESA COMPATIBLE


