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Termopara ptaszczowa z gtowica

Seria 20-TOM

Termopary ptaszczowe serii 20-TOM charakteryzujg sie duzg

odpornoscig na drgania i wibracje oraz wysoka elastycznoscig
przy srednicach ponizej 3mm.

Termopary wytwarzajag napiecie [mV] bezposrednio zalezne od
mierzonej temperatury oraz typu termopary (J, K, S itd.).

Zaleznosc napiecia od temperatury okreslona jest w Normie

IEC 60584.

Termopary wykonywane sg gtéwnie w 1 klasie doktadnosci

wg |IEC 60584 oraz posiadajg izolowang spoine pomiarowa. D

Na zyczenie produkowane sg inne wersje, np.: spoina

uziemiona lub eksponowana. Oznaczenie
Typ czujnika 20-20400799-0300.TM
Nr artykutu 19042410

W sktad serii 20-TOM wchodzg nastepujgce termopary:
» Termopary plaszczowe z przewodem Termopara ptaszczowa z matg gtowicg aluminiowg typu DL z dfawnicg

» Termopary ptaszczowe z gtowicg przytgczeniowg kablowg M16x1,5

« Termopary ptaszczowe z wtyczka

» Termopary ptaszczowe z gniazdem

» Termopary ptaszczowe z wolnymi koricami

Parametry techniczne Oznaczenie
Typ termopary 1xNi-CrNi/ K Kostka przytaczeniowa
Spoina pomiarowa izolowana w glowicy > >
Zakres pomiarowy -40...+1000°C biaty - % 5
Klasa dokfadnosci Klasa 1 wg IEC 60584 zielony + N N
Dtugosé nominalna NL 300mm
Srednica D 6mm
Materiat ptaszcza Inconel 2.4816
Gtowica przytaczeniowa typ DL
Dtawnica kablowa w gtowicy M16x1,5

Akcesoria montazowe, srubunki, kotnierze, ostony montazowe,
wtyczki i gniazda zamieszczone sg w innych kartach katalogowych

oraz na stronie internetowe;j.
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