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Przeznaczenie
Sciemniacz o$wietlenia stuzy do zataczania i wytaczania
oSwietlenia zarowego i halogenowego z mozliwoscig
regulacji natezenia tego o$wietlenia za pomocq dowolnego
wigcznika chwifowego (dzwonkowego).
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w instalacji
dwuprzewodowej
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Uwaga!

SCO mozna stosowac do famp halogenowych, réwniez
zasilanych poprzez zasilacz transformatorowy Jub
elektroniczny przystosowany do wspétpracy ze
Sciemniaczami. UWAGA! Z niektérymi zasilaczami
elektronicznymi $ciemniacze mogg btednie pracowac (np.
migotanie o$wietlenia). Do niektérych typéw nalezy
podigczyé lampy halogenowe o tgcznej mocy min. 50%
warto$ci mocy nominainej zasilacza. Przed ostatecznym
montazem zalecane jest wykonanie testow.

Uwaga!

SCO-802 moze wspéipracowac z przyciskami
podséwietlanymi

Montaz

1. Wytaczyc zasilanie.
2. Przekaznik umie$cic w puszce podtynkowej.
3. Podigczy¢ wg schematu.

Dane techniczne

zasilanie 230V AC
prad obcigzenia <1,5A
maksymalna moc podigczonych zaréwek 350w
impuls napieciowy <1sek
pobdér mocy 0,1W
temperatura pracy -25+50°C
przytgcze 3xDY 1mm? I=10cm
wymiary @55, h=13mm
montaz w puszce podtynkowej @60

zabezpieczenie nadpragdowe wkiadka topikowa WTA 5x20  2A

Dziatanie

Zatgczenie o$wietlenia nastepuje po  impulsie pradu
spowodowanym naci$nieciem wigcznika chwilowego
(dzwonkowego) podigczonego do przekaznika. Wytgczenie
oswietlenia nastgpi po nastepnym impuisie. Przytrzymanie
przycisku >1sek. umoZziiwia ustawienie zagdanego natezenia
oswietlenia (pfynna pulsacja o$wietlenia w petli
JASNIEJ- CIEMNIEJ-JASNIEJ).

Po kazdym zalaczeniu oswietlenie powraca do
uprzednio ustawionej jasnosci.

Oswietlenie moze byc¢ sterowane za pomocg wielu
przyciskéw potgczonych réwnolegle rozmieszczonych w
réznych punktach pomieszczenia.

Schemat podtaczenia
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Wymiana wkiadki topikowej WTA 5%x20
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