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Kabel zasilający
Model: AK-RD-04A
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Kod produktu AK-RD-04A

Typ produktu Kabel zasilający

Seria Pro

Napięcie wyjściowe 250 V

Wyjściowe natężenie prądu 2.5 A

Długość przewodu 0.5 m

Wtyczka #1 CEE 7/16 (Europlug)

Wtyczka #2 IEC C7 (SN-14)

Materiał przewodu CCA

Materiał izolacji PVC

Średnica kabla 5 mm

Kolor produktu Czarny

Wymiary produktu (L x W x H) 180 x 50 x 40 mm

Waga netto 64.6 g

Zgodność z CE Tak

Zgodność z FCC Nie

Zgodność z RoHS Tak

Zgodność z REACH Tak

Kod EAN 5901720135414

Gwarancja 24 miesiące
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Opis
Przewód  zasilający  Akyga®  AK-RD-04A  jest  zakończony  wtykiem  IEC  C7  (SN14).  Idealnie  nadaje  się  do  zasilania
magnetowidów, konsol  gier video,  radioodbiorników i  zasilaczy do laptopów. Uniwersalny,  czarny kolor bardzo dobrze
dopasowuje się do większości urządzeń. Kabel ma długość 50 cm.


