®LAPP GROUP INFORMATII DESPRE PRODUS

SILVYN® EL

SILVYN® EL - Tub de protectie spiral din plastic cu spirale dure din PVC si design variat

e

Timpul de asamblare

Beneficii

Asamblare usoara a cablurilor sau conductorilor datorita interiorului neted

Flexibil

Rezistent la sfaramare

Un sistem complet izolat dacé este utilizat in combinatie cu SILVYN® MPC/MPC-M

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanica

Constructia vehiculelor

Utilaje pentru constructii

Certificat pentru piata nord-americana

Caracteristicile produsului
Flexibil

Perete interior neted

Stabilitate dimensionala

Normé de referinta / aprobari
UL document nr: E308201

Descrierea produsului
Spirala de PVC integrata
manta exterioara din PVC moale

Nota
Versiunea neteda nu are agrement UL
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® GROUP

SILVYN® EL

Date Tehnice
Clasificare ETIM 5:

Clasificare ETIM 6:
Certificari:
Culoare:

Material:

Gama de temperatura:

Observatie

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protectie din plastic

ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
ETIM 6.0 Class-Description: Furtun de protectie din plastic

IEC EN 61386-23
Gri argintiu (RAL 7001)
Manta moale din PVC special cu spiralda din PVC dur

-20°Cla +70°C
-5°C to +70°C (versiunea neteda)

Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.
Preturile sunt preturi nete farad TVA si suprataxe. Comercializare catre clientii parteneri de afaceri.
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Articol nr. Dimensiune in toli Diametrul intern x extern |Raza de curbura (mm) |Potrivit pentru SILVYN® |Potrivit pentru SILVYN® | Potrivit pentru SILVYN®
MPC-M/MPC 90°M MPC MPC 90°
SILVYN® EL
61747360 12 10x 14.5 25 16/1 9 9
61747370 16 12x16.5 25 16/2 , 20/1 11,13,5/1 11,13,5/1
61747380 20 16 x 21 35 20/2 13,5/2, 16 13,5/2, 16
61747390 25 22x275 45 25x1,5 21 21
61747400 30 25 x 30.5 55 32/1 29/1 29/1
61747410 32 28 x 33.5 60 32/2 29/2 29/2
61747420 40 35 x 41 80 40x 1,5 36 36
61747430 50 40 x 46.4 105 50x1,5 42 -
61747440 63 50 x 57 120 63 x1,5 48 -
SILVYN®EL neted
61747361 12 10x 14.2 50 16/1 9 9
61747371 16 12x17.8 50 16/2 , 20/1 11,13,5/1 11,13,5/1
61747381 20 16 x 21.1 70 20/2 13,5/2, 16 13,5/2, 16
61747391 25 21 x 26.4 90 25x1,5 21 21
61747411 32 26.5 x 33.1 140 32/2 29/2 29/2
61747421 40 35.4x41.8 190 40x 1,5 36 36
61747431 50 40 x 47.9 240 50x1,5 42 -
61747441 63 51.3x59.7 270 63 x1,5 48 -
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