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SKINDICHT® SM-PE-M

SKINDICHT® SM-PE-M, podzielna nakretka z ostrymi krawedziami, ktére przebijajg warstwe izolacyjng, co gwarantuje
optymalny kontakt EMC

Dobra odporno$¢ chemiczna

@ Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne

Korzysci
Ostrza przebijajg warstwe izolacyjng obudowy (np. lakier) co gwarantuje optymalny kontakt EMC
Pasuje do wszystkich dtawnic metrycznych, uzywanych do zapewnienia uziemienia i zgodnosci z EMC

Zakres zastosowania
Dla obudéw lakierowanych, anodowanych i malowanych proszkowo

Budowa produktu
Metryczny gwint przytaczeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
Opis klasy ETIM 5.0: Nakretka do dtawnic kablowych
Klasyfikacja ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
ETIM 6.0 Class-Description: podzielna nakretka do dtawnicy
kablowej
Materiat: Mosigdz niklowany
Zakres temperatury: Od -60°C do +200°C

Ostania aktualizacja (13.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Zarzadzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
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Wskazéwka

Fotografie i rysunki nie moga by¢ uzywane do wymiarowania oraz nie stanowig szczegétowego odwzorowania przedstawionych
produktow.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych optat. Sprzedaz klientom biznesowym.
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Numer katalogowy

Oznaczenie produktu/rozmiar

| Grubos¢ [mm]

Rozmiar klucza SW w mm

Srednica zewn. [mm)]

SKINDICHT® SM-PE-M

52103300 M12x1,5 4.7 15 17.3
52103310 M16x 1,5 4.7 19 21.9
52103320 M20x 1,5 4.7 24 27.7
52103330 M25x 1,5 5.2 30 34.6
52103340 M32x1,5 5.7 36 41.5
52103350 M40x 1,5 6.5 46 53.1
52103360 M50x1,5 6.5 60 69.3
52103370 M63x1,5 7 70 80.8
52103371 M75x1,5 8 85 95

52103372 M90 x 2 10 102 114
52103373 M110x 2 12 124 135
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