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Prazdna skf¥in

GEOS-L 3030-22-to

GEOS-L 3030-22-to

Prazdna skFin
300 x 300 x 226 mm
Obj. ¢.: 70173301

Prazdna sk - primyslova kvalita, vhodné pro instalaci v
zatézovém prostfedi a v nechranéném venkovnim prostfedi,
Krabice: polykarbonat vyztuzeny sklenénymi vlakny, Seda,
podobné RAL 7035, Viko: Polykarbonat

s transparentnim vikem

IP66 1000v|ll1500v ~
il B S

Technické udaje PrisluSenstvi
SRS 60-90 - Sada Sroubovych svorek
Rozméry GEQOS MPI-3030 - Montazni deska
Sitka: 300 mm GEOS MPS-3030 - Montazni deska
Délka: 300 mm GEOS-L EP-3030 - MontaZni deska
Vyska: 226 mm GEOS MH-22 - Monta#ni drzék
Vnitfni vyska: 204 mm GEOS-L TW 30-22 - Odd&lovaci sténa
Vnitfni Sitka: 271 mm GEOS NS35-250 - DIN ligta
Vnitfni délka: 271 mm GEOS ABL-10 - Vn&ji tchyty
. GEOS ABL-40 - Vné&jsi uchyty
Material:
BEL Air M40 - Sada ventilacnich prvkd
Material: Polykarbonat LFR M40 - Dérovaci fréza
Krabice: Polykarbonat, ..,
vyztuzeny GEOS MSS-30 - Sada stozarovych svorek
sklenénymi viakny SRS 90-150 - Sada 3roubovych svorek
Viko: Polykarbonat, SRS 150-210 - Sada Sroubovych svorek
transparentni
o GEOS DP-3030 - Designova deska
Tésnéni: Elastomer
Sroub vika: Polyamid 6,

vyztuzeny
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Ostatni atributy

Odolnost proti povétrnostnim vlivim:

Chovani pfi pozaru podle UL 94:

Chovani pfi poZaru podle UL 50 / UL

746C:

Chovani pfi poZaru podle VDE:

Kryti:

Odolnost proti narazu:

Barva:
Jmenovité izolacni stfidavé napéti:

Jmenovité izola¢ni stejnosmérné
napéti:

Okolni teplota (min.):
Okolni teplota (max.):
Okolni teplota (24 hod):

Max. rel. vihkost vzduchu pfi 25° C
(kratkodobé):

Max. rel. vihkost vzduchu pfi 40 °C:

sklené&nymi vlakny

Ano
V-2 podle UL 94

5VA nach UL 50/
UL 746C

960 °C podle VDE
0471/ EN 60695

IP66/IP67 podle EN
60529 / DIN VDE
0470-1

IK09 podle DIN EN
50102/ VDE 0470
¢ast 100

Sedd
1000V
1500 V

-35°C
80 °C
60 °C

95%

50%
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