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LED STAR CLASSIC A 60 10 W/840 E27 FR
LED STAR CLASSIC A | LED lamps, classic bulb shape

Obszar zastosowan

- Zastosowania domowe

- Os$wietlenie ogdlne

- Eksploatacja na zewnatrz wytacznie w oprawach
f zewnetrznych (co najmniej IP65)

Korzysci ze stosowania produktu

- Bardzo niskie zuzycie energii

- Odpornosé na wstrzasy i drgania dzieki technologii LED

- Wyjatkowo dluga trwatosé

- Brak promieniowania UV i podczerwonego w wigzce $wiatta

- Natychmiast 100 % $wiatta, bez czasu nagrzewania

- tatwy montaz zamiast zwyktych Zzarowek

- Niskie obcigzenie cieplne (w pordwnaniu ze standardowym produktem referencyjnym)

Cechy produktu

- Profesjonalne lampy dla napiecia sieciowego

- Brak mozliwos$ci regulacji strumienia $wietlnego
- Trzonek: E27

- Lampy niezawierajgce rteci

- Trwato$¢: do 15 000 h
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Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc konstrukcji 10.00 W
Moc znamionowy 10.00 W
Napiecie znamionowy 220..240V
Czestotliwos¢ pracy 50...60 Hz
Wspotczynnik mocy A 0.58
Ekwiwalentna moc zaréwki 60 W
Dane fotometryczne
Znamionowy strumien Swietlny 806 lm
Znamionowy strumien Swietlny 806 lm
Temperatura barwowa 4000 K
Wsp. zachowania str. Swietlnego 0.70
Barwa Swiatta zgodna z EN 12464-1 Cool White
Standardowe odchylenie dopasowania barw <6 sdcm
Str. Swietlny pod koniec okresu ekspl. 0.70
Dane $wietlne
Czas startu (60 %) 0.00s
Czas startu 00s
Wymiary i waga
P
Ditugosc¢ catkowita 110.0 mm
Srednica 60.0 mm
Banka zewngtrzna A60
Dlugosc 110.0 mm
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Trwatos¢
Znamionowa trwatos$¢ 15000 h
Trwatosé 15000 h
Liczba cykli wigczeniowych 100000
Dodatkowe dane produktu
Trzonek (standardowe rozwigzanie) E27
Nominalna zawartos$c rteci 0.0 mg
Nie zawiera rteci Tak
Nowy produkt NEW
Ksztatt / wersja Matowy
Zgodnie z Dyrektywg WEEE Tak

Przypis tylko dla produktow

Wszystkie parametry techniczne odnoszg sie do
kompletnej lampy/Ze wzgledu na skomplikowany
proces produkcji diod elektroluminescencyjnych
(LED), typowe podawane wartos$ci parametrow
technicznych LED sg czysto statystycznymi
wartosciami, ktére moga sie rézni¢ od rzeczywistych

parametrow technicznych poszczegélnych produktow.

MozliwoSci

Sciemnianie Nie
Certyfikaty i Normy

Klasa efektywnosci energetycznej A+

Zuzycie energii

10 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu

STCLA60 10W/840

Dane logistyczne

Kod produktu Opis produktu Opakowanie (liczba Wymiary (dtugos¢ x Objetosc Waga brutto
produktow / szerokoSc¢ x
opakowanie) wysokos¢)

4052899149281 LED STAR CLASSICA  Karton wysylkowy 195 mm x 254 mm x  6.64 dm? 894.00 g

60 10 W/840 E27 FR

6

134 mm

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszg ilos¢ produktu, jaka moze byé zaméwiona. Jednostka transportowa moze
zawierac jedng sztuke lub wiecej. Sktadajgc zamoéwienie prosimy o zamawianie ilo$ci odpowiadajacych jednej lub

wielokrotnosci jednostki transportowe;.
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Informacje pisemne

Wiecej produktéw i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie
> www.osram.pl/ledlamps

Gwarancja, patrz
> www.osram.pl/gwarancja

Oswiadczenie

Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian bez uprzedzenia. Btedy i ominiecia sg mozliwe. Nalezy zawsze upewnic sie czy korzystasz z
najnowszej wersji katalogu.
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