Tulejki, przelotki, odgietki

Odgietki odciazajgce

Odagietki odciazajace sa stosowane jako zabezpieczenie kabli
i przewodow przed zerwaniem. Chronig je takze przed zlamaniem
przy przechodzeniu przez otwory w obudowach.

Wiasciwosci

+ Redukcja naprezen

- Elastyczne i tatwe w montazu

» Wysoka odpornos¢ na dziatanie srodkow chemicznych i wptyw
srodowiska roboczego

Systemy ochrony przewodow

Odgietki odcigzajqce zabezpieczajq przewdd zarowno przed zginaniem, jak tez
przed wyrywaniem z urzqdzenia.

Polichlorek winylu

Elastyczny polichlorek

MATERIAL uniepalniany (PVC-FR) \évelzzgég\é\fv)y
Temperatura pracy | -30 °C do +60 °C

Twardosc Shore A | 56+5 63+5

Klasa palnosci uL94 vo UL94 HB

RoHS

RoHS

9 zew. 9 zew. 9 zew. o Symbol
TYP Rysunek oD 0oD2 oD3 @D D2 materiatu Kolor Nr art.
H125 9,0 6,0 - 4,0 3,5 PVC Czarny (BK) 634-31250
L T77772
H126 M 9,0 6,0 - 5,0 4,5 PVC Czarny (BK) 634-31260
9,0 6,0 - 5,0 4,5 PVC Szary (GY) 634-31268
=27 >
H321 | | 85 7,0 8,5 6,0 5,5 PVC-FR | Czarny (BK) | 634-03210
= —~
H3A 9,0 5,0 8,0 4,5 3,0 PVC-FR Czarny (BK) 634-00310
H4202 |:|D - - - - - PVC-FR Czarny (BK) 634-04200
H119 7,0 4,5 6,5 4,5 3,0 PVC-FR Czarny (BK) 634-01190
H120 “_@ 8,0 6,0 8,0 4,5 3,0 PVC-FR Czarny (BK) 634-01200
H121 11,0 8,5 - 8,0 7,0 PVC-FR Czarny (BK) 634-01210

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
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