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% Kaapelisuojaus

HelaGuard - muoviset suojaletkujarjestelmat

Muoviset suojaletkuliittimet
¢ HG-45 - 45°-suojaletkuliitin, kiintea ulkokierre, IP66

45°-suojaletkuliitin kiintealla ulkokierteella.

Ominaisuudet ja edut

» Kompakti rakenne

« Helppo ja nopea asentaa

« Suuri suojaletkun ja -liittimen vetolujuus

+ Kestaa useimpia 0ljyja ja liuottimia
Halogeenivapaa, ei sisalla rikkia ja fosforia

» M-kierteisessa liittimessa vastamutteri mukana
» Asennus vastamutterilla

Tayttaa IP66 kotelointiluokan

.

.

Soveltuu HG-sarjan suojaletkuihin HG-45 - 45°-suojaletkuliitin.

MATERIAALI Polyamidi 6.6 (PAG6)

Kayttolampétila-alue -50 °C-+135°C

Materiaalin paloluokka | UL94 V2

Spesifikaatiot UL-Recognized
HF RoHS
TL
— Liittimet UNEF- ja NPT-kierteella kysyttaessa.
Ota yhteytta asiakaspalveluumme.
IB FD
b 1 :
45° suojaletkuliitin, kiinted ulkokierre
Min. Ulko @ Laipan [ Kierteen
TUOTE- Nimellis sisda @ | maks. | Pituus | halkaisija | pituus | Pak- Nimike-
TUNNUS 7] Kierre (B) |(ODmax.)| (L) (FD) (TL) kaus Vari Snro numero
HG16-45-M20 16 M20 14,0 29 58 27 13 10 kpl | Musta (BK) [ 11 162 73 | 166-23400
HG16-45-PG13 16 PG13,5 14,0 29 58 26 " 10 kpl | Musta (BK) [ 11 162 79 | 166-23406
HG21-45-M20 21 M20 14,0 32 61 27 13 10 kpl [ Musta (BK) | 11 162 74 | 166-23401
HG21-45-PG13 21 PG13,5 14,0 32 61 26 " 10 kpl [ Musta (BK) | 11 162 80 | 166-23407
HG21-45-PG16 21 PG16 14,0 32 61 27 1 10 kpl | Musta (BK) | 11 162 81 | 166-23408
HG28-45-M25 28 M25 19,0 44 73 32 15 10 kpl | Musta (BK) [ 11 162 75 | 166-23402
HG28-45-PG21 28 PG21 19,0 44 73 35 12 10 kpl [ Musta (BK) [ 11 162 82 | 166-23409
HG34-45-M32 34 M32 24,5 51 81 40 16 10 kpl | Musta (BK) | 11 162 76 | 166-23403
HG34-45-PG29 34 PG29 24,5 51 81 44 12 10 kpl | Musta (BK) [ 11 162 83 | 166-23410
HG42-45-M50 42 M50 39,0 63 98 60 16 2 kpl | Musta (BK) | 11 162 77 | 166-23404
HG42-45-PG36 42 PG36 39,0 63 98 57 12 2 kpl | Musta (BK) [ 11 162 84 | 166-23411
HG54-45-M50 54 M50 39,0 76 106 60 16 2 kpl | Musta (BK) | 11 162 78 | 166-23405

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissa. Piddtamme oikeudet muutoksiin.
Harmaa kysyttdessa. Minimitilausmaara saattaa poiketa pakkauskoosta.
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m Huom! Hyvaksynnat eivat valttamatta koske kaikkia tdman sivun tuotteita.
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