PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Modut przekaznika

potprzewodnikowego

2980636

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980634

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostaty wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdujg sie w dokumentaciji

uzytkownika. Obowigzujg ogélne warunki uzytkowania dla materiatéw pobieranych.
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PLC-INTERFACE z elektronicznym zestykiem przetgcznym, sktada sie z gniazda

Korzysci

« Brak tuku na stykach, zaktécen elektromechanicznych
* Odpornos¢ na wibracje i wstrzasy

» Uktad ochronny obwodu wejsciowego i wyjsciowego

* Wskaznik stanu

+ Przetaczne wyjscie elektroniczne do 48 V DC/500 mA

* Mozliwo$¢ mostkowania sgsiednich modutow

Dane handlowe

Numer artykutu

Jednostka opakowania

Minimalne zaméwienie

Klucz sprzedazy

Klucz produktu

Strona katalogu

GTIN

Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
Numer taryfy celnej

Kraj pochodzenia

2980636

10 Szt.

10 Szt.

CK6213
CK6213

Strona 409 (C-5-2019)
4046356051378
34,12 ¢

33,4749
85364190

DE

29 mar 2024, 07:18

przekaznikowego PLC-BSC.../21 z przytaczem $rubowym i wbudowanego miniaturowego
przekaznika potprzewodnikowego, do montazu na szynie DIN NS 35/7,5, 1 zestyk przetgczny,
wejscie: 24 V DC, wyjscie: 3V DC ... 48 V DC/500 mA
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Dane techniczne

Whasciwosci produktu

Typ produktu
Rodzina produktéw
Zastosowanie

Rodzaj pracy

Wiasciwosci izolacji

Izolacja

Wiasciwosci izolacji: Normy / przepisy
Izolacja
Kategoria przepigciowa

Stopien zanieczyszczenia

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych

Normy / przepisy
Znamionowe napiecie izolacji

Znamionowe napiecie udarowe

Dane wejsciowe
Znamionowe napiecie wejscia Uy,
zakres napie¢ wejsciowych odniesiony do Uy
Zakres napigcia wejsciowego
Prog taczeniowy sygnatu "0" w odniesieniu do Uy
Prog taczeniowy sygnatu "1" w odniesieniu do Uy
Typowy prad wejscia dla Uy
Czas zatgCzania typowo
Typowy czas wytgczenia
wskaznik napiecia roboczego

Uktad ochronny

Czestotliwos¢ przenoszenia

Dane wyjsciowe

Rodzaj zestyku

Rodzaj wyjscia cyfrowego
Sposoéb potgczenia styku
Zakres napiecia wyjsciowego

Obcigzalno$¢ pradowa trwata zestyku

PHCENIX

CONTACT

Modut przekaznika potprzewodnikowego
PLC-INTERFACE
z wbudowanym przekaznikiem potprzewodnikowym

100 % wspotczynnik pracy

Izolacja podstawowa

Izolacja podstawowa
I
2

0,07 W

300V
4 kV

24V DC

08..12

19,2V DC ... 28,8V DC
<04

20,8

3 mA

0,03 ms

0,15 ms

LED zé#ta

Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunéw; Dioda
zabezpieczajaca przed pomyleniem biegunéw

Ochrona przed przepieciami

1000 Hz

1 zestyk przetgczny
elektroniczne

Styk mocy
3VDC..48VDC

500 mA (patrz: krzywa zmniejszania obcigzalnosci)
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minimalny prad obcigzenia

Spadek napiegcia przy maks. granicznym pradzie dtugotrwatym

Obwéd wyjsciowy

Uktad ochronny

Dane przytaczeniowe
Rodzaj przytacza
Diugosc¢ usuwanej izolacji
Gwint sruby
Przekréj przewodu sztywnego

Przekréj przewodu gietkiego

Przekréj przewodu AWG

Moment dokrecania

Wymiary
Szerokos¢
Wysokosc¢
Giebokosé

Dane materiatu

Kolor

Klasa palnosci wg UL 94
Warunki srodowiskowe i zywotnosc¢

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)

Temperatura otoczenia (sktadowanie/transport)

Dopuszczenia

Test korozji przy przeptywie gazu

Oznaczanie

Normy i przepisy

Normy / przepisy
Normy/przepisy

1mA
<12V
Potaczenie 2-przewodowe bez podtgczenia do masy

Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunéw; Dioda
zabezpieczajgca przed pomyleniem biegunéw

Ochrona przed przepigciami

Przytacze Srubowe

8 mm

M3

0,14 mm?2 ... 2,5 mm?

0,14 mm? ... 2,5 mm?

0,2 mm? ... 2,5 mm? (Tulejka pojedyncza)
2x 0,5 mm?... 1,5 mm? (Tulejka TWIN)
26 ... 14

0,45 Nm ... 0,55 Nm (Zasadniczo te ztgczki szynowe muszg by¢
podparte przy przylacze przewodu (poprzez przytrzymanie reka,
podparcie obudowy))

6,2 mm
80 mm

95 mm

szary (RAL 7042)
VO (Obudowa)

-25°C...60°C
-40°C..85°C

ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60

IEC 60664
EN 50178
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Montaz
Sposéb montazu
Informacja montazowa

Pozycja montazu

Montaz na szynie montazowe;j
obok siebie bez odstepu

dowolna

PHCENIX
CONTACT
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Rysunki

rysunek aplikacji
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Rysunek pokazuje krzywa redukcyjng PLC-...24DC/48DC/500/W
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Dopuszczenia

% To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980634

£\ cUL Recognized
ID dopuszczenia: FILE E 238705

-\ UL Recognized
ID dopuszczenia: FILE E 238705

[n[ EAC
ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_c

[n[ EAC
ID dopuszczenia: RU*C-DE.*08.B.00010

Q UL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 172140

,Q cUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 172140

,Q, cULus Listed
ID dopuszczenia: E140324

cULus Recognized

cULus Listed
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Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0
ECLASS-12.0
ECLASS-13.0

ETIM
ETIM 9.0

UNSPSC
UNSPSC 21.0

27371604
27371604
27371604

EC001504

39122300

PHCENIX
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Environmental product compliance

REACh SVHC

China RoHS

CONTACT

Lead 7439-92-1

Okres dla uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych mozna znalezé
w deklaracji producenta w zaktadce ,Do pobrania”
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Akcesoria

Uwaga: Uzycie niektorych z ponizszych akcesoriéw moze ograniczy¢ ten produkt.

FBST 500-PLC RD - Mostki ciggte

2966786
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/296678§

Mostki ciggte, dtugos¢: 500 mm, kolor: czerwone

Obcigzalnosc¢ pradowa, maks.: 32 A

FBST 500-PLC BU - Mostki ciggte

2966692
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966692

Mostki ciagte, dtugosé: 500 mm, kolor: niebieski

Obcigzalno$¢ pradowa, maks.: 32 A
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FBST 500-PLC GY - Mostki ciggte

2966838
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966834

Mostki ciagte, dlugos¢: 500 mm, kolor: szary

Obcigzalnos$¢ pradowa, maks.: 32 A

FBST 6-PLC RD - Pojedynczy mostek wtykowy

2966236
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966236

Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunéw: 2, dtugo$é: 6 mm, kolor:

czerwone

Obcigzalno$¢ pradowa, maks.: 6 A

PHCENIX
CONTACT
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FBST 6-PLC BU - Pojedynczy mostek wtykowy

2966812
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966819

Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegundéw: 2, dtugo$é: 6 mm, kolor: niebieski

Obcigzalno$¢ pradowa, maks.: 6 A

FBST 6-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy

2966825
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966824

Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunéw: 2, dtugo$é: 6 mm, kolor: szary

Obcigzalno$¢ pradowa, maks.: 6 A
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FBST 8-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy

2967688
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967684

Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegundéw: 2, dtugo$é: 8 mm, kolor: szary

Obcigzalno$¢ pradowa, maks.: 6 A

PLC-V8/FLK14/OUT - Przytacze stystemowe

2295554
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295554

Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie
systemowe PLC kart wyjsciowych, potaczenie 1: IDC/FLK listwa stykdw meskich
1x 14-bieg., potgczenie 2: Przylgcze wtykowe (Do montazu na 8x ztgczka
szynowa PLC-INTERFACE), potgczenie 3: Przylagcze srubowe 1x 2-bieg., liczba
kanatéw: 8, logika wysterowania: plusschaltend
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PLC-V8/FLK14/OUT/M - Przytacze stystemowe

2304102

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304109

Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie
systemowe PLC kart wyjsciowych, potaczenie 1: IDC/FLK listwa stykdw meskich
1x 14-bieg., potgczenie 2: Przylgcze wtykowe (Do montazu na 8x zigczka
szynowa PLC-INTERFACE), potgczenie 3: Przylacze srubowe 1x 2-bieg., liczba
kanatéw: 8, logika wysterowania: minusschaltend

PLC-V8/D15S/OUT - Przytgcze stystemowe

2296058

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296059

Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie
systemowe PLC kart wyjsciowych, potaczenie 1: meskie ztacze wtykowe D-SUB
1x 15-bieg., potgczenie 2: Przylgcze wtykowe (Do montazu na 8x ztgczka
szynowa PLC-INTERFACE), potaczenie 3: Przytagcze $Srubowe 1x 2-bieg., liczba
kanatow: 8, logika wysterowania: plusschaltend
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PLC-V8/D15B/OUT - Przytgcze stystemowe

2296061
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296061

Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie

b systemowe PLC kart wyjsciowych, potaczenie 1: Listwa stykéw zenskich D-SUB
fg / \) 1x 15-bieg., potgczenie 2: Przylgcze wtykowe (Do montazu na 8x zlgczka
22N szynowa PLC-INTERFACE), potgczenie 3: Przylacze srubowe 1x 2-bieg., liczba

A , ) :
\\ kanatéw: 8, logika wysterowania: plusschaltend

(.

7/

PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Sterownik

1452919
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452919

Modut podstawowy PLC logic ze ztgczem RS-485, do komunikacji z

Modbus/RTU, z 16 wejsciami/wyj$ciami, podtaczany wtykowo do 8 cyfrowych lub

analogowych ztgczek szynowych PLC-INTERFACE, mozliwo$¢ rozbudowy do

1 48 wejsc/wyjs¢, zegar czasu rzeczywistego, gniazdo Micro USB, gniazdo na
/ -; modut pamigci i adapter Bluetooth, przytgcze Push-in

29 mar 2024, 07:18  Strona 15 (29)


https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/modul-przylaczeniowy-plc-v8d15bout-2296061?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/sterownik-plc-v8c-pt-24dc-rs485-1452919?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/modul-przekaznika-polprzewodnikowego-plc-osc-24dc-48dc500w-2980636?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Modut przekaznika PHCENIX
potprzewodnikowego CONTACT

2980636
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980634

PLC-V8C/SC-24DC/EM - Modut rozszerzeh

2903095
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903095

Modut rozszerzen PLC logic z 16 wejsciami/wyjsciami do podtgczenia

wtykowego maks. osmiu ztaczek szynowych PLC-INTERFACE do rozbudowy

modutu podstawowego (do modutu podstawowego mozna podigczyé
maksymalnie dwa moduty rozszerzen), przytgcze srubowe

PLC-V8C/PT-24DC/EM - Modut rozszerzen

2905137
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905137]

Modut rozszerzen PLC logic z 16 wejsciami/wyjsciami do podtgczenia
wtykowego maks. osmiu ztgczek szynowych PLC-INTERFACE do rozbudowy
2 modutu podstawowego (do modutu podstawowego mozna podigczyé
& - . maksymalnie dwa moduty rozszerzen), przylacze Push-in
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PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Sterownik

2907443
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907443

Modut PLC logic w wersji stand-alone , generacja 2, z 16 wejsciami/wyjsciami,
podtgczany wtykowo do o$miu cyfrowych lub analogowych ztgczek szynowych
PLC-INTERFACE, bez mozliwosci rozbudowy, zegar czasu rzeczywistego,
gniazdo Micro USB, gniazdo na modut pamieci i adapter Bluetooth, przytagcze

: / s Push-in

PLC-V8C/SC-24DC/SAM2 - Sterownik

2907445
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907444

Modut PLC logic w wersji stand-alone, generacja 2, z 16 wejsciami/wyjsciami,
podtgczany wtykowo do o$miu cyfrowych lub analogowych ztgczek szynowych
PLC-INTERFACE, bez mozliwosci rozbudowy, zegar czasu rzeczywistego,
gniazdo Micro USB, gniazdo na modut pamieci i adapter Bluetooth, przytagcze
Srubowe
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https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/jednostka-podstawowa-plc-v8cpt-24dcsam2-2907443?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/jednostka-podstawowa-plc-v8csc-24dcsam2-2907445?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/modul-przekaznika-polprzewodnikowego-plc-osc-24dc-48dc500w-2980636?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Modut przekaznika PHCENIX
potprzewodnikowego CONTACT

2980636
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980634

PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Sterownik

2907446
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907444

Modut podstawowy PLC logic w wersji stand-alone , generacja 2, z
16 wejsciami/wyjsciami, podtgczany wtykowo do osmiu cyfrowych lub
analogowych ztgczek szynowych PLC-INTERFACE, mozliwo$¢ rozbudowy do
48 wejs¢/wyjsé, zegar czasu rzeczywistego, gniazdo Micro USB, gniazdo na

/ -ﬁ modut pamigci i adapter Bluetooth, przytgcze Push-in
Y “\ — 1
/ = 1
—_— \\5/

PLC-V8C/SC-24DC/BM2 - Sterownik

2907447
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907447]

Modut podstawowy PLC logic w wersji stand-alone , generacja 2, z
16 wejsciami/wyj$ciami, podtgczany wtykowo do o$miu cyfrowych lub
analogowych ztgczek szynowych PLC-INTERFACE, mozliwo$¢ rozbudowy do
48 wejsc/wyjs¢, zegar czasu rzeczywistego, gniazdo Micro USB, gniazdo na
modut pamieci i adapter Bluetooth, przytacze srubowe
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https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/jednostka-podstawowa-plc-v8cpt-24dcbm2-2907446?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/jednostka-podstawowa-plc-v8csc-24dcbm2-2907447?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/modul-przekaznika-polprzewodnikowego-plc-osc-24dc-48dc500w-2980636?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Modut przekaznika PHCENIX
potprzewodnikowego CONTACT

2980636
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980634

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN 60715,
materiat: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy,

kolor: srebrny

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nosna, bez otworéw

0801681
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN
60715, materiat: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil

standardowy, kolor: srebrny
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https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-35-75-perf-2000mm-0801733?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-35-75-unperf-2000mm-0801681?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/modul-przekaznika-polprzewodnikowego-plc-osc-24dc-48dc500w-2980636?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Modut przekaznika PHCENIX
potprzewodnikowego CONTACT

2980636
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980634

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN 60715,
materiat: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biato, Profil standardowy,

kolor: srebrny

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nosna, bez otworow

1204122
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204129

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), wg EN
60715, materiat: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biato, Profil standardowy,

kolor: srebrny
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https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-35-75-wh-perf-2000mm-1204119?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-35-75-wh-unperf-2000mm-1204122?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/modul-przekaznika-polprzewodnikowego-plc-osc-24dc-48dc500w-2980636?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Modut przekaznika PHCENIX
potprzewodnikowego CONTACT

2980636
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980634

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nosna, bez otworow

0801704
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN
60715, materiat: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN 60715,
materiat: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny
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https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-35-75-al-unperf-2000mm-0801704?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-35-75-zn-perf-2000mm-1206421?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/modul-przekaznika-polprzewodnikowego-plc-osc-24dc-48dc500w-2980636?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Modut przekaznika PHCENIX
potprzewodnikowego CONTACT

2980636
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980634

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nosna, bez otworow

1206434
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN
60715, materiat: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nos$na, bez otworéw

0801762
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801769

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), wg EN
60715, material: Miedz, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczer

wony
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https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-35-75-zn-unperf-2000mm-1206434?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-35-75-cu-unperf-2000mm-0801762?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/modul-przekaznika-polprzewodnikowego-plc-osc-24dc-48dc500w-2980636?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Modut przekaznika PHCENIX
potprzewodnikowego CONTACT

2980636
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980634

NS 35/ 7,5 CAP - Zaslepka

1206560
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560

Element zamykajacy szyny montazowej, do szyny montazowej NS 35/7,5

."\,;

NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/120173d

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), analogiczna jak
wg EN 60715, materiat: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil

standardowy, kolor: srebrny
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https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-35-75-cap-1206560?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-3515-perf-2000mm-1201730?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/modul-przekaznika-polprzewodnikowego-plc-osc-24dc-48dc500w-2980636?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Modut przekaznika PHCENIX
potprzewodnikowego CONTACT

2980636
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980634

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna no$na, bez otworéw

1201714
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m),
analogiczna jak wg EN 60715, materiat: Stal, cynkowana, pasywowana
grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806609

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), analogiczna jak
wg EN 60715, materiat: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biato, Profil

standardowy, kolor: biaty

29 mar 2024, 07:18  Strona 24 (29)


https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-3515-unperf-2000mm-1201714?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-3515-wh-perf-2000mm-0806602?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/modul-przekaznika-polprzewodnikowego-plc-osc-24dc-48dc500w-2980636?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Modut przekaznika PHCENIX
potprzewodnikowego CONTACT

2980636
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980634

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna no$na, bez otworéw

1204135
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m),
analogiczna jak wg EN 60715, materiat: Stal, Ocynkowane, pasywowane na
biato, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nosna, bez otworow

1201756
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756

Szyna nosna, bez otworéw, analogiczna jak wg EN 60715, materiat: Aluminium,
niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny
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https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-3515-wh-unperf-2000mm-1204135?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
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https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/modul-przekaznika-polprzewodnikowego-plc-osc-24dc-48dc500w-2980636?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Modut przekaznika PHCENIX
potprzewodnikowego CONTACT

2980636
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980634

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), analogiczna jak
wg EN 60715, materiat: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nosna, bez otworéw

1206586
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/120658¢

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m),
analogiczna jak wg EN 60715, materiat: Stal, ocynkowana, Profil standardowy,

kolor: srebrny
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https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-3515-zn-perf-2000mm-1206599?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-3515-zn-unperf-2000mm-1206586?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/modul-przekaznika-polprzewodnikowego-plc-osc-24dc-48dc500w-2980636?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Modut przekaznika PHCENIX
potprzewodnikowego CONTACT

2980636
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980634

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nosna, bez otworow

1201895
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m),
analogiczna jak wg EN 60715, material: Miedz, niepowlekany, Profil
standardowy, kolor: miedzianoczerwony

NS 35/15 CAP - Zaslepka

1206573
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573

Element zamykajacy szyny montazowej, do szyny montazowej NS 35/15
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https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-3515-cu-unperf-2000mm-1201895?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-3515-cap-1206573?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/modul-przekaznika-polprzewodnikowego-plc-osc-24dc-48dc500w-2980636?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Modut przekaznika PHCENIX
potprzewodnikowego CONTACT

2980636
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980634

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nosna, bez otworow

1201798
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201794

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), wg EN
60715, materiat: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil
standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny

PLC-ATP BK - Przegroda

2966841
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966841

Ptytka izolacyjna, gruba 2 mm, nalezy nasadza¢ na poczatku i koncu kazdej
listwy zaciskowej PLC. Ponad to stuzy ona do: optycznej separacji grup, pewnej
separacji roznych napie¢ sasiednich modutéw PLC zgodnie z DIN VDE 0106-

101, separacji
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https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-3515-23-unperf-2000mm-1201798?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/przegroda-plc-atp-bk-2966841?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/modul-przekaznika-polprzewodnikowego-plc-osc-24dc-48dc500w-2980636?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Modut przekaznika PHCENIX
potprzewodnikowego CONTACT

2980636
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980634

PLC-ESK GY - Ztagcza zasilania

2966508
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966504

Listwa zaciskowa zasilania, do zasilania maks. 4 potencjatéw, do montazu na
el szynie NS 35/7,5

E@m 1
x@”

SZF 1-0,6X3,5 - Wkretak

1204517
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204517]

Urzgdzenie do wyzwalania, do zaciskow ST, zdatne do uzycia réwniez jako
wkretak ptaski, rozmiar: 0,6x3,5%x100 mm, rekojes¢ 2-komp. z zabezp. przed
zsuwaniem sie
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