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TOMA DE CONEXIONES

2K-12-L/w

Datos técnicos

Dimensiones

Anchura:
longitud:

Altura:

Material:

Cajas:
Tapa:

Material:

85 mm
85 mm

37 mm

Polipropileno,
membranas de TPE

Polipropileno,
copolimero

Polipropileno

OpA0

2K-12-L/w

Toma de conexiones
85 x 85 x 37 mm
Numero de articulo: 34461201

Caja de derivacion segtin DIN EN 60670 (VDE 0606), 12
entradas, 2 entradas en el fondo, con sistema de doble
inyeccién, autosellante para entrada para manguera M20, No
se requiere herramienta para abrir la entrada del conducto,
Area de estanqueidad 2 - 14 mm, con puntos de sujecién
interiores

blanco, sin bornes, para bornes individuales aprobados por
VDE

: 400V ~—
DERNEEEE

Certificados

Accesorios

HandyGrip VG 20 - Regleta de borna
HandyGrip VG 21 - Regleta de borna
HandyGrip VG 21 w - Regleta de borna
HandyQuick SQ 32 - Borna de enchufe
HandyQuick SQ 52 - Borna de enchufe
ZEL 2K-12 - Abrazadera para cable
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TOMA DE CONEXIONES

2K-12-L/w

Otras propiedades

Seccién trasversal del conductor:
alineable:

Tension aislante de medicién CA:
Seguridad contra explosién:
Mantenimiento de la funcion:
precintable:

Libre de metales pesados:

sin PVC:

Sin silicona:

Clase de proteccion:

Temp. ambiente (minima):
Temp. ambiente (maxima):
Temp. ambiente (24 horas):

Humedad rel. max. del aire a 25 °C
(breve):

Humedad rel. max. del aire a 40 °C:

Resistencia a la intemperie:

spelsberg

2,5 mm?
No
400V
Sin

Sin

No

Si

Si

Si

IP55 - seguin EN
60529 / DIN VDE
0470-1

-25°C
40 °C
35°C

95%

50%
No
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