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Czujnik temperatury z przewodem

Seria 72-KFW

Czujniki przewodowe serii 72-KFW wykonane sg z metalowg o
1

ostong sensora oraz przewodem przytgczeniowym S s e—— ey e i
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z wyprowadzonymi wolnymi koricami zakonczonymi tulejkami
NL AL

lub ze ztgczem elektrycznym wg indywidualnych uzgodnien
(gniazdo, wtyczka itp).

Ostona metalowa chroni sensor pomiarowy przed Oznaczenie

bezposrednim kontaktem z mierzonym medium oraz umozliwia 79-11304023-0150.0050

12001209

Typ czujnika
Nr artykutu

wiasciwe utozenie i montaz czujnika.

Czujnik temperatury z metalowa ostong oraz przewodem
przytaczeniowym w izolacji silikonowej. Wktad pomiarowy wykonany
jest na bazie sensora oporowego Pt100 o charakterystyce zgodnej

z EN 60751. Przewod zakonczony jest tulejkami izolowanymi.

Charakterystyka
Temperatura Rezystancja Temperatura Rezystancja
[°’C] Q] [°C] [©]
-20 92,16 50 119,40
0 100,00 75 128,99
10 103,90 100 138,51
20 107,79 150 157,33
25 109,73 180 168,48
Parametry techniczne Oznaczenie przewodéw kolorami
Element pomiarowy 1x Pt100 Oznaczenie kolorow zyt
Uktad potaczen 2-przewodowy biaty E g
Zakres pomiarowy -20...+180°C czerwony @
Dokiadno$é pomiarowa klasa B wg IEC 60751 z °
Dtugos$¢ nominalna NL 50mm
Dtugos¢ zabudowy EL 40mm
Srednica D 6mm
Materiat ostony stal kwasoodporna
Dtugos¢ przewodu AL 1500mm
\zolacja przewodu Silikon Akcesoria montazowe, srubunki, kotnierze, ostony montazowe
Zakonczenie przewodu tulejki izolowane zamieszczone sg w innych kartach katalogowych oraz
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