@ LAPP GROUP INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

SKINDICHT® KU, KUS, KUK

SKINDICHT® KU, KUS, KUK, reductores de poliamida reforzada con fibra de vidrio para una maxima estabilidad mecanica,
con rosca PG

G Ahorro de espacio

Beneficios
Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexiéon de menor tamafo que los agujeros roscados ya existentes
Fibra de vidrio reforzada para una mayor estabilidad mecanica

Ambito de uso
Maquinaria
Dispositivos
Carcasas

Composicion de producto
Tuerca de conexiéon PG

Composicion de producto

SKINDICHT® KU with hexagon and flat design (1)
SKINDICHT® KUS with hexagon and larger height (2)
SKINDICHT® KUK with knurled heads (3)

Datos técnicos

Clasificacion ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descripcién de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificacion ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Colores disponibles: RAL 7035 gris claro
Material: Poliamida, fibra de vidrio reforzada
Rango de temperaturas: desde -40 °C hasta +100°C

Ultima actualizacion (02.02.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management http://lappespana.lappgroup.com

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
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SKINDICHT® KU, KUS, KUK

Nota
Las fotografias e imagenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Ultima actualizacion (02.02.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management http://lappespana.lappgroup.com

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
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Referencia Denominacién de pieza/tamafo
SKINDICHT® KU

51730010 KU 11/7
52025100 KU 13,5/7
52025110 KU 16/9
52025120 KU 21/11
51730040 KU 21/13,5
52025130 KU 29/13,5
51730050 KU 29/16
52025140 KU 36/16
52025150 KU 36/21
52025050 KU 36/29
52025160 KU 42/21
52025170 KU 42/29
52025060 KU 42/36
52025180 KU 48/29
52025190 KU 48/36
52025070 KU 48/42
SKINDICHT® KUS

52025040 KUS 9/7
51730060 KUS 11/9
51730070 KUS 13,5/11
51730080 KUS 16/13,5
SKINDICHT® KUK

51730020 KUK 183,5/9
51730025 KUK 16 /9
51730030 KUK 16/11
51730035 KUK 21/13,5
51730090 KUK 21/16
51730100 KUK 29/21
51730110 KUK 36/29
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