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Pokretta miniwing

Opis artykutu/ilustracje produktu

Opis

Opis produktu:

Podczas projektowania tego pokretta o matych wymiarach istotng role odegraty
wzgledy ergonomiczne. Wynik w postaci miniwing jest czyms wigcej niz tylko
srodkiem do osiagniecia celu. Jest to element manipulacyjny o ergonomii rozsadnie
podkreslajacej wygode dla palcow.

Materiat, wersja:

Termoplast czarnoszary.Tulejka mosigzna lub ze stali nierdzewnej 1.4305, z
potyskiem. Trzpien gwintowany stal 5.8, chromianowana na niebiesko lub stal
nierdzewna 1.4305, z potyskiem.
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Pokretta miniwing
Pokretta miniwing z gwintem wewnetrznym
Nr Zamoéwienia Wersja D T Ciezar
ok. kg
K0274.004 Tuleja mosigzna M4 6 0,003
K0274.005 Tuleja mosiezna M5 75 0,004
K0274.006 Tuleja mosiezna M6 9 0,005
K0274.0004 Tuleja nierdzewna M4 6 0,003
K0274.0005 Tuleja nierdzewna M5 75 0,004
K0274.0006 Tuleja nierdzewna M6 9 0,005
Pokretta miniwing z gwintem zewnetrznym
Nr Zamowienia Wersja D L = diugos¢ sruby
K0274.004X Trzpienie stalowe M4 8
K0274.005X Trzpienie stalowe M5 10/15/20
K0274.006X Trzpienie stalowe M6 10/15/20/25/30
K0274.008X Trzpienie stalowe M8 20/25/30/40
K0274.0004X Trzpienie nierdzewna M4 8
K0274.0005X Trzpienie nierdzewna M5 10/15/20
K0274.0006X Trzpienie nierdzewna M6 10/15/20/25/30
K0274.0008X Trzpienie nierdzewna M8 20/25/30/40
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