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o Audio capacitor
8 — 80pF 2%
400VDC
PP film
RoHS 03/15
Pojemnos¢ Tolerancja . R .
. . znamionowa | pojemnosci Wymiary / Dimensions
Dane Techniczne / Technical data: Rated Capacitance
capacitance |  tolerance D+1 L+3/-2
Napiecie znamionowe 400vVDC
Rated voltage (Uwagi/Notes) ;Uf; Z rzr5n rgrln
1. Wyrob spetnia wymagania Dyrek —
Tg kata stratnosci <0,0030 @ 1kHz Rng (201?/65 /Wvg_ 9 yrektywy >4-5 28 51
Dissipation factor This product fulfils the requirements of >>6‘5_76(‘) ;g gg
o the RoHS Directive (2011/65/EC). -
Kategoria klimatyczna 025/085/21/C 210-16 J5 65
Climatic category 216-20 5 78
>20-30 28 / 5% 40 78
Wymiary zgodnie z tabelg >30-40 45 78
Dimensions acc. to table 240-45 50 78
>45-60 45 119
260-75 50 119
>75-90 55 119

Istniefe mozliwos¢ uzgodnienia innych pojemnosci oraz dfugosci

i rodzaju wyprowadzefi.

Other capacitance values and terminal lengths and types can

be agreed upon request.
Opis kondensatora:
Kondensatory typu MKP-11 wykonane z folii polipropylenowej metalizowanej dedykowane sg do zastosowan w sprzecie audio. Konstrukcja kondensatorow
minimalizuje pasozytnicze sktadowe impedancji - indukcyjnosc i rezystancje, dajac w efekcie koncowym poprawe jakosci dzwieku danego systemu audio.
Wysoka jakosc¢ i trwatos¢ kondensatordw zapewniona jest przez zastosowanie odpowiednio dobranych materiatéw, technologii produkcji oraz metod
badawczo-pomiarowych. W kondensatorach zastosowano dielektryk majacy ceche samoregeneracji - samonaprawy w trakcie eksploatacji, impregnacje zwijki
kondensatorowej olejem, osiowo umieszczone wyprowadzenia z ocynowanego drutu miedzianego w izolacji PCV, walcowg obudowe tworzywowaq oraz mase
zalewowa niepalng klasy VO.
Ponadto kondensatory poddawane sg wyspecyfikowanemu zestawowi badan i pomiardw, w tym unikatowemu testowi impulsami o podwyzszonej amplitudzie
pradu i czestotliwosci 22kHz.
Kondensatory typu MKP-11 mogg pracowac w obwodach elektrycznych napiecia statego i przemiennego w zakresie temperatur objetych kategorig klimatyczna.
Warto$¢ napiecia statego lub amplituda napiecia zmiennego nie powinna przekraczac wartosci Ur.
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