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SWITCH TO THE FUTURE

7T7.51.0.230.4360
Un 110...240 V AC (50/60 Hz)/DC
|:II:| Umin 88 V AC/DC
Umax 264 V AC/DC
P 1.8 VA (50 Hz)/0.44 W

1 NO (SPST-NO)
10A 250V AC

AC1 2500 VA
—~— | AC15 (230 VAC) 250 VA

DC1:30/110/220V

(1/0.3/0.15) A
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(1x6/2x4) mm?2 (1x4/2x2.5) mm?2
@QSNm (1x10/2x12) AWG (1x12/2x14) AWG

Utility Model - IB7T51VXX - 05/19 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY
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CESKY

7T.51.0.230.4360 THERMO HYGROSTAT

@ SCHEMA PRIPOJENI

@ CELNIPANEL

2a teplota T(°C)
- nastaveni rozsahu teploty +10...+60°C
- hystereze (teploty) £3°C

2b vlhkost RH(%)
- nastaveni vlhkosti vzduchu 50...90%
- hystereze (vlhkosti) +5%
- provoz mozny do 90% vlhkosti

2c funkce:HT-TH-HM-HL

POZNAMKA

2c sviti pfi sepnutém kontaktu 13-14

© roris FUNKCI

HT RH > RHset nebo Tamb > Tset
Kontakt (13-14) se sepne, kdyz je relativni vihkost vzduchu (RH)
vyssi nez nastavena vlhkost (RHset) nebo kdyz je okolni teplota
(Tamb) vys$si nez nastavena teplota (Tset)

TH RH > RHset nebo Tamb < Tset
Kontakt (13-14) se sepne, kdyz je relativni vihkost vzduchu (RH)
vyssi nez nastavena vlhkost (RHset) nebo kdyz je okolni teplota
(Tamb) niz8i nez nastavena teplota (Tset)

HM RH > RHset
Kontakt (13-14) se sepne, kdyz je relativni vihkost vzduchu (RH)
vys$si nez nastavena vlhkost (RHset)

HL RH < RHset
Kontakt (13-14) se sepne, kdyz je relativni vihkost vzduchu (RH)
nizsi nez nastavena vlihkost (RHset)
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