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Invélucro de aluminio (Pintura a pd)

Caracteristicas unicas e uma ampla gama

Configuracao por hardware. Nenhuma programacao necessaria

Conexdo em cascata de duas ou trés cortinas de luz Facil de instalar e substituir

Sem interferéncia 6ptica entre as cortinas de luz. Possibilidade de
combinar diferentes resolucoes e alturas protegidas. Cabo de
conexao entre Mestre e Escravo com até 50 metros de
comprimento.

Temperatura de operacdo : -30 to +55° C
Ideal também em instalacdes de baixa temperatura

Deteccao de Dedo, Mao e Corpo

e Multifeixe para controle de acesso
A gama mais abrangente
atualmente no Mercado

Tamanho compacto:
Somente 30 x 28 mm

Altura de protecao
Até 2,2 metros

IP65 e IP67

Sem area cega de um lado

Area cega minima no lado do conector. A drea protegida se
estende até o final da cortina de luz, mantendo a resolucao.

As cortinas de luz montadas em L mantém uma resolucao de 40
mm (detecdo de maos) no canto (modelos com resolucdo de 30 e
40 mm).

Modelos WTF e WTHF (certificados IP69K, aprovados para
uso em alimentos pela Ecolab)

Invélucros estanques permitem que cortinas de luz e grades de
luz sejam usados em ambientes de trabalho severos com
exposicao 3 dgua e vapor.

A utilizacdo de componentes inertes e nao toxicos permite que as
carcacas WTF e WTHF sejam usadas na indudstria de Alimentos e

Bebidas, onde sao necessarios procedimentos frequentes de ECOLAB
lavagem.

EOS4 ATEX - Cortinas de luz de seguranca a prova de

explosao

Ideal para a protecdo de acesso em ambientes com atmosfe
potencialmente explosiva.

Tipo 4, SIL 3, PL e Cortinas e Grades de Seguranca
Classificadas na Zona 2, 22, ATEX (diretiva 2014/34/UE)
Gas: I 3GEx nAIICT6 Gc, Poeira: 11 3D Ex tc HIC T 60°C Dc

Modelos T - Vibracoes elevadas

Modelos especiais resistentes a vibracoes elevadas, ou seja, em
aplicacdes na inddstria téxtil. Esses modelos sdo capazes de
manter o alinhamento dos feixes mesmo na presenca de fortes
tensdes mecanicas e vibracoes.

Extremidades
Polipropileno reforcado com fibra de vidro

Sem zona cega Em uma das extremidades
da cortina
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A escolha ideal para varias aplicacoes industriais
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Aplicacoes tipicas

EOS4 é a escolha ideal para muitas aplicacoes
industriais, incluindo: alimentos e bebidas,
embalagens, metalurgia, farmacéutica, graficas,
papel, logistica, indlstria madeireira,

produtos quimicos, moldagem e injecdo e muito m:

Linhas de
embalagem

Bancadas de
montagem

Linhas de
pintura

Lavagens de
carros

Controle
perimetral




Cortinas de luz de seguranca

Deteccao de dedo, mao e corpo

3iS ... —

Resolucao

DEE0Ba

Controlo de acesso

Number of beams

EOS4 (Tipo 4)

EOS4 A e EOS4 X

Resolucao: 14, 30, 40, 50, 90 mm
Altura protegida: 160...2260 mm
Maximum distancia*: 4 m (baixa distancia)

12 m (alta distancia)

EOS4 AH e EOS4 XH

Resolucao: 20, 30, 40, 50, 90 mm
Altura protegida: 160...2260 mm
Maximum distancia*: 10 m (baixa distancia)

20 m (alta distancia)

EOS4 (Tipo 4)

EOS4 2B, 3B,4BAeX

NUmero de feixes: 2, 3, 4 feixes
Area protegida: 510..910 mm
Maximum distancia: 4 m (baixa distancia)

12 m (alta distancia)

EOS4 2B, 3B, 4B AH e XH

NUmero de feixes: 2, 3,4 beams
Area protegida: 510..910 mm
Maximum distancia: 10 m (baixa distancia)

20 m (alta distancia)

*Modelos com resolucdo de 14 mm
Maximum distancia 3 m (baixa distancia)
6 m (alta distancia)



Modelos

Modelos standard

EOS4 A

Cortinas de luz de seguranca tipo 4 com reset automatico

EOS4 AH

Cortinas de luz de seguranca tipo 4 com reset automatico
(maior distdncia)

Modelos de alta vibracao

EOS4 AT

Barreira de seguranca Tipo 4 com reinicio automaético,
resistente a altas vibracoes

EOS4 XT

Barreira de seguranca Tipo 4 com reinicio
automatico/manual seleciondvel e EDM (Monitoramento
de Dispositivo Externo), resistente a altas vibracoes

Também disponiveis modelos ATL e XTL de baixa faixa

Outras versoes disponiveis

EOS2 (Type 2)
Disponivel como Tipo 2, SIL 1, SILCL 1, PL ¢, Cat. 2

WTF e WTHF

Modelos a prova d'dgua com certificacdo IP69K e
certificado Ecolab para industria de alimentos

ATEX (Somente EOS4)

Modelos Tipo 4 a prova de explosdo (Zona 2, 22)

EOS4

Modelos com funcoes integradas

EOS4 X

Cortinas de luz de seguranca tipo 4 com reset
automatico / manual seleciondvel e EDM

EOS4 XH

Cortinas de luz de seguranca tipo 4 com reset
automatico / manual selecionédvel e EDM
maior distancia)

Modelos Master/Slave

(para ligacdo em cascata)

EOS4 XM

Cortinas de luz de seguranca tipo 4 com reset automatico
/ manual selecionavel e EDM (para ser usado como
mestre em configuracdoes em cascata)

EOS4 XS/XS2

Cortinas de luz de seguranca tipo 4 com reset automatico
/ manual seleciondvel e EDM (para ser usado como escravo
primdrio (XS) ou secunddrio (XS2) em configuracées em
cascata)

Acessérios disponiveis

Cabos de conexdo

Suportes para montagem especiais
Colunas para montagem no chao

Protecdo frontal para ambientes agressivos
Alinhador
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Principais caracteristicas

Minima secdo transversal: 28 x 30 mm
Sem area cega em uma das extremidades
Temperatura de operacdo: -30... 55 °C
Grau de protecao: IP65 e IP67

Tempo de inicializacao: < 2 seg

Modelos Master / Slave para
conexdo em cascata
de 2 ou 3 cortinas
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Compliant

Disponivel também
NIVEL DE SEGURIDADE  NIVEL DE SEGURIDADE

TIPO n

SIL3-SILCL 3 SIL1-SILCL 1
PLe-Cat. 4 PLc-Cat. 2
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Mais de 60 anos de qualidade e inovacao

Fundada em Turim em 1959, a ReeR destaca-se pela forte contribuicdo na
inovacao e na tecnologia.

O crescimento constante ao longo dos anos permite a ReeR estabelecer-se
como ponto de referéncia global na indlstria de seguranca para a
automacao industrial.

A divisdo de seguranca é, de fato, um lider mundial no desenvolvimento e na
fabricacdo de sensores optoeletronicos de seguranca e de controladores de
seguranca

A ReeR tem certificacdes ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Made in Italy
since 1959

ReeR SpA
Via Carcano, 32
10153 Turim, Itdlia

T+39011248 2215
F+39011859 867

ReeR do Brasil

Centro Empresarial Pereira Barreto

Av. Pereira Barreto 1395, Sala 175 Torre Norte
09190-610 Santo André (SP)

+55 11 32800870

www.reersafety.com.br | info@reersafety.com.br
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A ReeR SpA ndo garante que as informagoes do produto neste catdlogo sejam as mais atuais disponiveis. A ReeR SpA reserva-se o direito de fazer
alteragdes nos produtos descritos sem aviso prévio e ndo assume nenhuma responsabilidade como resultado de seu uso ou aplicagdo. Nosso
objetivo é manter as informacoes neste catalogo atualizadas e precisas, no entanto, a ReeR SpA nio aceita nenhuma responsabilidade sobre as
informacoes contidas neste catilogo. A reproducao ndo é autorizada, exceto com a permissao expressa da ReeR SpA.
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