ENGINEERING
TOMORROW

Karta katalogowa

Czujniki temperatury VIBT 153
i kieszen MBT 120

MBT 153 sg uniwersalnymi, kablowymi
czujnikami temperatury, ktére moga by¢
uzywane do kontrolowania temperatury wody
chtodzacej, w systemach wentylacyjnych oraz
w 0gdlnych zastosowaniach przemystowych.

Elementem pomiarowym jest czujnik typu Pt 100
lub Pt 1000 zapewniajacy wiarygodny i doktadny
pomiar temperatury. Na zyczenie dostepne
wersje z elementem pomiarowym NTC / PTC.

Standardowo przewéd wykonany jest z silikonu
lub PCW, lecz na zyczenie moze by¢ wykonany

z teflonu.

Czujnik MBT 153 mozna umiesci¢ w kieszeni MBT
120, otrzymujac czujnik typu MBT 5253.

MBT 153 Czujnik MBT 5253 (czujnik MBT 153
zamontowany w kieszeni MBT 120)

Charakterystyka « Do pomiaru i regulacji temperatury + Czujnik typu Pt 100 lub Pt 1000
w aplikacjach wymagajacych trwatosci - Podfaczenie 2- lub 4-przewodowe
i dokfadnosci - MBT 120 - kieszen czujnika

« Zakres temperatur: od -50 — 200°C
« Krotki czas reakgcji
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Karta katalogowa | Czujniki temperatury MBT 153 i kieszenn MBT 120

Dane techniczne Czasy reakdji
- czujnik MBT 153 T -
Czasy reakgji (orientacyjne)
Woda 0,2 m/s Powietrze 1 m/s
tos too tos tos
2s 10s 28s 107 s
Masa czujnika MBT 153
Dtugos¢ przewodu Masa netto (przyblizona)
35m 98 g
55m 154 g
85m 2389
Charakterystyka mechaniczna i warunki pracy
Maks. temperatura PcW do 100°C
otoczenia ') Silikon do 200°C
) . EN 60751, klasa B: + (0,3 + 0,005 X t)
Tolerancja czujnika ) o
t =temperatura medium, wartos¢ liczbowa
Wstrzasy 100 g/6 ms
Odpornosé¢ na drgania Draania 4 g, funkgja sinusoidalna 5 - 200 Hz, mierzone zgodnie
9 7 norma IEC 60068-2-6
Stopien ochrony P67
PCW 2 x 0,25 mm?
Przewdd Silikon 2 X 0,25 mm? (2-przewodowy)
Silikon 4 X 0,14 mm? (4-przewodowy)
) Zgodnie z maks. dopuszczalng temperatura przewodu
Zamawianie
- czujnik MBT 153 Czujnik Przewod
Jni Typ MBT 153
I I I N |
Zakres pomiaru Dlugos¢ przewodu
od -50 do 100°C, przewdd PCW 0 0050 05m
od -50 do 200°C, przewdd silikonowy 2 0200 20m
od -50 do 200°C, przewdd teflonowy 4 0350 35m
Inny 9 0550 55m
0850 85m
Typ czujnika | 1000 10,0 m
1 x Pt 100 0 XX x0 XX,X M
2 X Pt 100% 1
1 x Pt 1000 2
2 X Pt 1000* 3
Inny 9
Tolerancja Polaczenie
EN 60751, klasa B 0|0 2-przewodowe
Inna 91 3-przewodowe
2 4-przewodowe
* Dostepny tylko jako 2 x 2-przewodowy 9 Inne

|:| Wersja standardowa
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Karta katalogowa | Czujniki temperatury MBT 153 i kieszenn MBT 120

Dane techniczne
- kieszen MBT 120

Maks. obcigzenie tulei ochronnej zgodnie znormq DIN 43763
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L = glebokos¢ zanurzenia

Dane ogdlne

Przylacze robocze

G% A, 2-14 NPT

G3#4A

Maks. moment dokrecenia

50 Nm

100 Nm

Dopuszczalna predkos$¢ przeptywu

medium

Powietrze

25m/s

Woda

3m/s

Masa kieszeni MBT 120

Przytacze robocze

Gtebokos¢ zanurzenia

G%2A G¥#%A

Y2 - 14 NPT

50 mm

8749 1289

879

100 mm

9% g 1379

9% g

150 mm

105 g 146 g

105g

200 mm

14g 155 g

144

250 mm

1239 164 g

123g

Zamawianie
- kieszen MBT 120

Typ MBT 120

Typ czujnika, dla ktérego
przeznaczona jest kieszen

MBT 153, MBT 5253

Kieszen czujnika

| 1 T 1 1 T

Przylacze robocze

Brak

Tuleja ochronna, (AISI 316L)
Stal kwasoodporna, @8 X 1 mm

GVaA

G3¥sA

G¥%A

Inna

G¥% A

Dlugos¢ przedtuzenia
Brak

M18 x1,5

V2"— 14 NPT

e}
O |0 |~ W N | —

Inne

Glebokosc¢ zanurzenia

50 mm 050

80 mm 080
100 mm 100
100 mm 150
200 mm 200
250 mm 250
XXX mm XXX

DWersje standardowe
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Karta katalogowa | Czujniki temperatury MBT 153 i kieszenn MBT 120

Denifi

Dane techniczne
- czujnik MBT 5253

Czasy reakdji. Czujnik MBT 5253 (czujnik MBT 153 zamontowany w kieszeni MBT 120)

Tuleja ochronna

Czasy reakcji (orientacyjne)

Woda 0,2 m/s

Powietrze 1 m/s

tos

too tos

too

28 X 1

9s

33s 95s

310s

Charakterystyka mechaniczna i warunki pracy

Maks. temperatura
otoczenia

100°C (ograniczona przez o-ring uszczelniajacy dtawnicy kablowej)

Tolerancja czujnika

EN 60751, klasa B: + (0,3 + 0,005 X t)
t = temperatura medium, warto$¢ liczbowa

Wstrzasy 100 g/6 ms
Odpornosc na drgania Draania 4 g, funkcja sinusoidalna 5 — 200 Hz, mierzone zgodnie
9 2 norma IEC 60068-2-6
Stopien ochrony P67

Przewdd

PCW 2 x 0,25 mm?

Silikon 2 x 0,25 mm? (2-przewodowy); silikon 4 X 0,14 mm? (4-przewodowy)

Materiaty majace
kontakt z medium

-50 — 200 °C: Nr mat. 1.4435 (AISI 316L)
-50 - 800 °C: Nrmat. 1.4571 (AISI 316 Ti)
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Wymiary i kolor przewodéw

Potaczenie 4-przewodowe

- czujnik MBT 153
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Wymiary Czujnik MBT 5253: czujnik MBT 153 zamontowany w kieszeni MBT 120
- czujnik MBT 5253
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Gteboko$¢ zanurzenia -
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Przylgcze robocze —
=
Dtugos$¢ przewodu Wszystkie wymiary podane sa w milimetrach
G2 A
7 3,
Przytacze robocze Ya— 14 NPT G¥#A
Wymiar pod klucz HEX 27 HEX 32

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe btedy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze moga ulec zmianie bez
wczesniejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszen i modyfikacji naszych urzadzen. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s wtasnoscig odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sg

znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.
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