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Kabel zasilający
Model: AK-NB-01A
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Kod produktu AK-NB-01A

Typ produktu Kabel zasilający

Seria Pro

Napięcie wyjściowe 250 V

Wyjściowe natężenie prądu 2.5 A

Uziemienie Tak

Długość przewodu 1.5 m

Wtyczka #1 Hybrydowa standardu C/E/F ( CEE 7/7 )

Wtyczka #2 IEC C5

Materiał przewodu CCA

Materiał izolacji PVC

Średnica kabla 7 mm

Kolor produktu Czarny

Wymiary produktu (L x W x H) 178 x 59 x 50 mm

Waga netto 137.1 g

Zgodność z CE Tak

Zgodność z FCC Nie

Zgodność z RoHS Tak

Zgodność z REACH Tak

Kod EAN 5901720130525

Gwarancja 24 miesiące
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Opis
Akyga® AK-NB-01A to solidny 3-pinowy kabel sieciowy typu „koniczynka” serii Pro, o długości 1.5 m. Przeznaczony do
zasilania adapterów do laptopów i wszystkich innych kompatybilnych z wtyczką IEC C5.
Przewód jest kompatybilny z większością zasilaczy dostępnych w naszej ofercie.


