
Zastosowanie: 

 CITROREN C2 
 CITROREN C3 
 CITROREN C4 II 
 CITROREN C4 PICASSO 
 CITROREN C5 
 CITROREN DS3 
 CITROREN DS4 II 
 PEUGEOT 207 
 PEUGEOT 207 SW 
 PEUGEOT 307 
 PEUGEOT 308 
 PEUGEOT 407 
 PEUGEOT 508 
 PEUGEOT RCZ 5008 
 PEUGEOT RCZ 3008 
 TOYOTA 

Zasilanie typu Phantom 

Odkręcany maszt: tak 

Długość masztu: 40 cm 
 
Długość przewodów: 120 cm 
 
Zakres częstotliwości FM: 76 - 110 MHz, 

Zakres częstotliwości AM: 525 - 1700 KHz, 

Wzmocnienie FM: +24 dB, 

Wzmocnienie AM: +20 dB, 
 
Impedancja falowa AM/FM 75Ω 

 

Parametry pasma GPS: 

 Zakres częstotliwości 1575,42MHz±1,02 MHz 
 V.S.W.R 1,5:1 
 Szerokość pasma > 10 MHz 
 Oporność 50 Ω 
 Wzmocnienie 5dBic 
 Polaryzacja RHCP 

Wzmacniacz nisko-szumowy GPS: 

 Zakres częstotliwości 1575,42MHz±1,02 MHz 
 Napięcie DC 3 – 5V 
 Wzmocnienie 28 ±3 dB 
 Odcinane zakresy ≥25dB (zakres częstotliwości +100MHz) 
 ≥40dB (zakres częstotliwości –100MHz) 
 V.S.W.R. wyjściowe 1,5 
 NSR 1,2 
 Natężenie DC 10,5 mA 



Parametry sumaryczne antena GPS i wzmacniacz: 

 Frequency Range 1575,42MHz±1,02 MHz 
 V.S.W.R. wyjściowe 1,5 
 Wzmocnienie 28 ± 3dBic 
 Oporność 50 Ω 
 Temp. pracy -25ºC ~ +65ºC 

 


