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SkFinh pro Fadové svorkovnice

ALR 2823-L

ALR 2823-L
SkFin pro fadové svorkovnice

PFIZPUSOBITELNé

280 x230x 111 mm
Obj. €.: 16091501

SkFin pro fadové svorkovnice - primyslova kvalita - hlinik,
povrchova Uprava praskovym lakovanim, stfibroSeda RAL
7001

bez svorek, s NS 35

Technické udaje PrisluSenstvi
AL ALS-gro - Sada vnéjSich spon
Rozmér .
ozmery AL ASS - Sada vnéjgich zavésd
Sitka: 280 mm
Délka: 230 mm
Vyska: 111 mm
Material:
Krabice: Hlinik Si 12,
Sedostfibrna, jako
RAL 7001
Viko: Hlinik Si 12,
Sedostfibrna, jako
RAL 7001
Tésnéni: Polyuretan
Material: Hlinik
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Sk¥in pro fadové svorkovnice

ALR 2823-L

Ostatni atributy

Kryti:
Odolnost proti narazu:

Bez tézkych kovi:
Neobsahuje PVC:
Neobsahuje silikon:
Vhodné pro vnéjsi poufziti:
PFivody vedeni:

Max. rel. vihkost vzduchu pfi 25° C
(kratkodobé):

Max. rel. vihkost vzduchu pfi 40 °C:
Okolni teplota (24 hod):

Okolni teplota (max.):

Okolni teplota (min.):

Osazeni:

IP66 - podle EN
60529 / DIN VDE
0470-1

1K09 podle DIN EN
50102/ VDE 0470
¢ast 100

Ano
Ano
Ano
Ano

Ne
95%

50%

60 °C

75°C

-35°C

DIN liSta NS 35
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