PKB - OPASKI KABLOWE
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+ (Opaski z tworzywa sztucznego do krepowania wigzek kablowych oraz do mocowania na przewodach uchwyfow PKH i POH.

+ (harakteryzujg sie tatwym i mocnym zaciskiem oraz duzq elasfycznoscig i wytrzymatoscig.

+ Do uzytku w pomieszczeniach oraz na zewngfrz - odporne na promieniowanie UV (kolor czarny).

+ Wukonane zgodnie ze standardem MIL M206938 oraz normgq UL 94 V-2.

+ Dostepne jako: sfandardowe, o zwiekszonej wytrzymatosci, do 0znaczania, weiskane, mocowane $rubg oraz do mocowania w kanatach kablowych.

+ Nowosc: opaski z opitkami metalu.

Temperafura pracy - opaski zaciskowe z opitkami metalu - niebieski

40T do 85T - opaski do oznaczania - biaty

Materiat - opaski wciskane - biaty, czarny

NYLON 6.6, ZGODNE Z UL94-V0 - opaski mocowane $rubg - biaty, czarny

Mozliwosc zamowienia opasek UV odpornych. - opaski do mocowania w kanatach kablowych - biaty, czarny
Standardowy kolor - samoprzylepne uchwyty opasek - biaty, czarny

- standardowe opaski kablowe - biaty, czarny, niebieski, - uchwyty siodtowe - biaty, czarny

czerwony, zielony, zotty
- opaski 0 zwiekszonej wytrzymatosci - biaty, czarny
- opaski do zastosowan zewnetrznych - czarny

- opaski rzepy - czarny, biaty, niebieski, zielony, czerwony, z6tty
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Standardowe opaski kablowe

%\5‘ 100 szt.

PKB-100 100x 25 18 8
PKB-140 140x3.6 3 13
PKB-160L 160x 25 40 8
PKB-160 160 x 4.8 38 22
PKB- 200L 200x25 50 8
PKB-2001 200x3.6 50 18
PKB-200 200x 48 50 22
PKB-250 250x 4.8 63 22
PKB-300I 300x 28 16 1k
PKB-300L 300x36 76 18
PKB-300 300x 4.8 76 22
PKB-365 370x 4.8 102 22

IE [T T O T T T T T T O I_l

Opaski o zwigkszonej wytrzymatosci

N ooszt

PKB-150H 150 x 76 36 55
PKB-300H 300x 76 5 55
PKB-370H 370x 76 100 55
PKB-430H 430x9.0 110 75
PKB-530H 530x9.0 140 75
PKB-710H 710x 9.0 190 75
PKB-580EH 580 x 12.7 152 13
PKB-1030EH 1030 x 12.7 302 13
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Opaski do zastosowan zewnetrznych

PKBS-100 100x 25
PKBS-140 143 x36 3 3
PKBS-200 202x 48 50 22
PKBS-300 300x 4,8 76 22 <& ”3‘ 100 szt.
PKBS-370 370x 48 102 22 .
PKBS-360 366 x 76 100 55
PKBS-700 708x 9,0 190 75
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Opaski zaciskowe z opitkami metalu

PKBM-1401 140x35 200N
PKBM-200 200 x &5 51 280N S
3 100 szt.
PKBM-280 280 x 45 76 280N b
PKBM-380 380 x 45 10 280N
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Opaski do oznaczania

PKB-100FM 100x 25 25x8 a
=7 100 szt.
PKB-200WM 200x 48 45 22 28x13
PKB-200WM
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PKB-100FM

Opaski wciskane

PKB-150SM 100x 25 a0
4 100 szt.
PKB-200SM 200x 4.6 L6 20 32 6.4 -
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Opaski mocowane srubg

PKB-11OM3 100x 25
PKB-150M4 150x36 32 3 Mi \

N s
PKB-200M5 200 %46 50 20 M5 <3
PKB-300M6 300x 76 7% 55 M6

Opaski do mocowania w kanatach kablowych

PKB-320CT 76 N osz

Samoprzylepne uchwyty opasek

PKB-1/4 A
7 100 szt.
PKB-2/4 28 28 b 50 )
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Uchwyty siodtowe
PKB-SM2 Ay
G2 100 szt.
PKB-SM3 9 23 16 9.0 9 A
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Opaski z metalowym zamkiem.

PKB-10025MB 100x 2.5 18
PKB-14035MB 140x35 33
PKB-20035MB 200x35 50
PKB-20045MB 186 x 4.5 50 \*"’,3\ 00zt
PKB-30045MB 290 x 45 76
PKB-36045MB 360 x 4.5 102

metalowy zamek

NOwoS(

Opaski otwieralne, wielorazowego uzytku.

PKBR 20076 200x76 50 2
PKBR30076 300x76 80 2 > 100 szt
PKBRIT0T6 30x76 102 2

Dostepne kolory: biaty i czarny.

Opaski rzepy.

PKB-150TX 150 x 13 &, 50sat
szt
PKB-150TX-MIX (kolorowe) 150 x 13 g
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