@ LAPP GROUP INFORMACJA O PRODUKCIE

SKINDICHT® MA-PG/M

SKINDICHT® MA-PG/M, przejsciéwka z mosigdzu niklowanego z gwintem przytaczeniowym PG, z zewnetrznego gwintu PG na
wewnetrzny gwint metryczny

Ce

Korzysci
Przejsciéwka z gwintu zewnetrznego PG na wewnetrzny metryczny

Zakres zastosowania
Obudowy

Ztacza przemystowe
Maszyny

Budowa produktu
Gwint przytagczeniowy PG

Budowa produktu
Form A: knurl
Form B: smooth

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dtawnica kablowa
Klasyfikacja ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dtawnica kablowa
Materiat: Mosiadz niklowany
Zakres temperatury: Od -60°C do +200°C
Wskazowka

Fotografie i rysunki nie moga by¢ uzywane do wymiarowania oraz nie stanowig szczeg6towego odwzorowania przedstawionych
produktow.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych optat. Sprzedaz klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (22.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Zarzadzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
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Numer katalogowy Ksztatt Rozmiar gwintu PG Gwint, zenski M2
SKINDICHT® MA-PG/M

52104490 B 7 12x1,5
52104491 B 9 16x1,5
52104492 A 11 16x1,5
52104493 B 11 20x 1,5
52104494 B 13,5 20x 1,5
52104495 A 16 20x 1,5
52104496 B 16 25x1,5
52104497 A 21 20x 1,5
52104498 A 21 25x1,5
52104499 B 21 32x1,5
52104500 A 29 25x1,5
52104501 A 29 32x1,5
52104502 B 29 40x1,5
52104503 A 36 40x 1,5
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