FTPC150V-L series / seria

150W LED Power Supply (CV) / Zasilacz statonapieciowy LED o mocy 150W

B Features | Cechy:

* Constant Voltage design
/ Zasilacz statonapieciowy

* European ACinput range

/ Europejski zakres wartosci napiecia wejSciowego

e Protections: Overload / Over voltage / Short circuit / Over temperature
/ Zabezpieczenia: Przecigzeniowe / Nadnapieciowe / Zwarciowe / Termiczne

* Built-in active PFC function

/ Wbudowany aktywny uktad korekcji wspétczynnika mocy PFC

¢ Compliance to worldwide regulations for lighting
/ Zgodnosc z miedzynarodowymi normami oswietleniowymi

CERKWVWXYO W Ol EsELV

ELECTRICAL SPECIFICATION /SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

OUTPUT / WYJSCIE ‘ FTPC150V12-L ‘ FTPC150V24-L
Rarep Vourace 12V 24V
/ NAPIECIE ZNAMIONOWE
Ratep CURRENT 11A 6.25A
/ PrAD znAMIONOWY
Current Race 0+11A 0+6.25A
/ ZAKRES PRADU
Ratep Power 132W 150W
/ Moc znamionowa
Line RecuLation
+ 19 + 19
/ Smasiuizacia Uyy w zaLeznosci oo zvian U e +1% 1%
Loap ReGuLarion N +19% +1%
/ Smsiizacia Uy w zaLEZNOSCI 0D ZMIAN [y
Vourace Toierance [3]
+ 59 + 50,
/ ToLerancia napiecia [3] +5% 5%
Riepie & Noise (max.) [2]
/ Ternvienia 1 szumy (max.) [2] 360mVee 720mVee
Serup mme, Rise Tiwe [4] 300ms, 100ms 300ms, 100ms

/ Czas ustaiania, Czas Narastania [4]

INPUT / WEJSCIE

Voirace RanGe Min. Typ. Max. Refer to Derating Curve / patrz. Charakterystyka obcigzalnosci w
/ ZAKRES WARTOSCI NAPIECIA 198VAC 220+240VAC 264VAC zaleznosci od napiecia wejsciowego

Frequency Range

47 + 63Hz

/ ZAKRES CZESTOTLIWOSCI NAPIECIA
Power Facror (1ve.) 0.97
/ Wispoeczvnnix mocy (Tve.) ’
THD (MAX) 5%
EFriciency (max.) o 0
/ SPRAWNOSC (Mmax.) 90% 92%
AC cURRenT (MaX.)
/ Prap AC (wax.) 0.65A / 230VAC
InrusH CUrrent (Tvp.) FTPC150V12-L: 53.4A / 230VAC; Twiot / (czas do pétszeaytn) = D15Hs; FTPC150V24-L: 51A / 230VAC;
/ Prap RozRUCHOWY (TVP.) TWiDTH / (Caas do pétszcayty) = DOOUS

B10 B16 C10 Clée D10 D16
Max. No. or PSU on Circuir BReaker
/ MAKSYMALNA LICZBA ZASILACZY PODEACZONYCH DO WytACZNiKA — FTPC150V12-L 6 9 9 14 12 19
NAPPRADOWEGD FTPCI50V24-L 5 8 8 13 11 17
No Loap Power ConsumpTtion (max.) 0.5W / 230Vac / 50Hz

/ Moc w STANIE BEZ 0BCIAZENIA (MAX.)
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FTPC150V-L series / seria

150W LED Power Supply (CV) / Zasilacz statonapieciowy LED o mocy 150W

PROTECTIONS / ZABEZPIECZENIA

Range: 110 + 160% rated output power

Over CURRENT / Zakres: max. 110 + 160% wyjsciowej mocy znamionowe.

/ Przeciazeniowe Type: hiccup mode. Recovers automatically after fault condition is removed.
/ Typ: naprzemienne zat./odt. napiecia wyjsciowego. Automatyczny powrét do normalnej pracy po ustqpieniu przyczyny.

Stort Circuir Type: hiccup mode. Recovers automatically after fault condition is removed.

/ ZWARCIOWE / Typ: naprzemienne zat./odt. napiecia wyjsciowego. Automatyczny powrdt do normalnej pracy po ustgpieniu przyczyny.
Range: 150% rated output voltage.

Over Vortace / Zakres: 150% wyjsciowego napiecia znamionowego.

/ Naonapigciowe Type: hiccup mode. Recovers automatically after fault condition is removed.

/ Typ: naprzemienne zat./odt. napiecia wyjsciowego. Automatyczny powrét do normalnej pracy po ustgpieniu przyczyny.

Range: IC detection (110°C)
Over TEMPERATURE / Zakres: Detekcja w IC (110°C)

/ Termiczne Type: Turn off the input voltage and restore the temperature to normal value.
/ Typ: odciecie napiecia wyjsciowego. Powrét do normalnej pracy po odtgczeniu oraz ponowym zatgczeniu napiecia
wejsciowego.

WORKING ENVIRONMENT / SRODOWISKO PRACY

WorkinG TEMPERATURE

-20°C + +45°C
/ TEMPERATURA PRACY
Workineg Humipity 10 = 90% RH
/ WiLGotnos¢ pracy
Storace TemperaTure ano Humipity -40°C + 85°C, 5 + 95% RH non-condensing
/ TEMPERATURA | WILGOTNOSC SKEADOWANIA /-40°C + 85°C, 5 + 95% bez kondensacji
Tc tc=90°C, tc=75°C for 3 years warranty / dla 3 lat gwarancji

SAFETY AND EMC REGULATIONS /NORMY BEZPIECZENSTWA | KOMPATYBILNOSCI ELEKTROMAGNETYCZNE)J

SAFETY STANDARDS Compliance to EN61347-1, EN61347-2-13

/ Normy BEzZPIECZENSTWA /Zgodnos¢ z EN61347-1, EN 61347-2-13

EMC Emission Compliance to EN55015

/ Normy emisi EMIC / Zgodnos¢ z EN55015

EMC Immunity Compliance to EN61547

/ Normy oprornosci EMIC / Zgodnos¢ z EN61547

Harmonic CURRENT Compliance to EN61000-3-2 Class C

/ PRAD HARMONICZNYCH / Zgodnos¢ z EN61000-3-2 Klasa C

OrHer ReGuLATIONS Compliance to Commission Regulation (EU) 2019/2020
/ Inne /Zgodnos¢ z Rozporzqdzeniem Komisji (UE) 2019/2020
WirHstanp Volrace IN/OUT: 3750VAC / 5mA, 60s

/ WTrzYmALOSC izoLACH / WE/WY: 3750VAC / 5mA, 60s

InsuLaTion REsISTANCE IN/OUT: > 10ML / 500VDC

/ Rezvstancia 1zoLacu / WE/WY: > 10MSQ / 500VDC

L C
/E;::zfup‘:::fjr < 0.75mA / 264VAC

OTHERS /| POZOSTALE

Duensions (L x W x H) 179.4 x 62.5 x 30.6mm
/ Wymiary (pt. X SZER. X wys.)
LiFeTive 30 000 hours / 230VAC, full load, tc=75°C
/ Zywornos¢ /30000 godzin / 230VAC, petne obcigzenie, tc=75°C
MTBF 200 000 hours / ta=25°C, full load, according to MIL-HDBK-217F
/ 200 000 godzin / ta=25°C, petne obcigzenie, zgodnie z MIL-HDBK-217F
WEiGHT anp Packing 0.52kg; 20pcs./carton; carton dimensions: 29 x 19 x 19cm
@Masa | OPAKOWANIE /0.52kg ; 20szt./karton; wymiary kartonu: 29 x 19 x 19cm
FTPCT50V12-L FIPCT50V24-L
EAN Cooe
I IR
57902135"152539"> 57902135"152546">
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FTPC150V-L series / seria

150W LED Power Supply (CV) / Zasilacz statonapieciowy LED o mocy 150

REMARKS / UWAGI

1. Aut rarameters NOT speciaLLy MENTIONED ARE MEASURED AT 230VAC INPUT, RATED LOAD AND 25°C OF AMBIENT TEMPERATURE.
/ PODANE PARAMETRY(JESLI NIE ZAZNACZONO INACZEJ) ZMIERZONO DLA NAPIECIA ZASILANIA 230VAC, OBCIAZENIA ZNAMIONOWEGO W TEMPERATURZE oToczeia 25°C.

2. RippLe & noise ARE MeasURED AT 20MHz oF BANDWIDTH By USING A 12" TwisTED PAIR-WIRE TERMINATED WiTH A O.1MF 1 47MF PARALLEL CAPACITOR.
/ TETNIENIA 1 SZUMY ZMIERZONO DLA PASMA 20MIHZ UZYWAIAC SKRECONYCH PRZEWODOW POMIAROWYCH ORAZ KONDENSATOROW 0. 1MF 1 47MF POtACZONYCH ZE SOBA ROWNOLEGLE.

3. TOLERANCE INCLUDES SET UP TOLERANCE, LINE REGULATION AND LOAD REGULATION.
/ TOLERANCIA WYRAZA MAKSYMALNA ROZBIEZNOSC NAPIECIA WYJSCIOWEGO UWZGLEDNIAJAC ZMIANY PRZY ZALACZANIU, W ZALEZNOSCI OD ZMIAN NAPIECIA WEISCIOWEGO ORAZ W ZALEZNOSCI OD ZMIAN PRADU OBCIAZENIA.

4. Setup AND RISE TIME Is MEASURED FROM O T0 90% RATED OUTPUT VOLTAGE.

/ CzAS USTALANIA | NARASTANIA MIERZONY JEST W ZAKRESIE O + 90% ZNAMIONOWEGO NAPIECIA WYISCIOWEGO.

5. POWER SUPPLY IS CONSIDERED AS COMPONENT NOT INDENTED TO APPLY BY END-USER. POWER suppLy MEETS SAFETY AND EMIC STANDARDS HOWEVER THE FINAL EQUIPMENT WITH POWER SUPPLY MUST BE RE-QUALITY TO COMPLY WITH EMC Digecrives.
/ ZASILACZ JEST KOMPONENTEM NIEPRZEZNACZONYM DO MONTAZU PRZEZ UZYTKOWNIKA KONCOWEGO. ZASILACZ SPEENIA NORMY BEZPIECZENSTWA ORAZ KOMPATYBILNOSCI ELEKTROMAGNETYCZNE) JEDNAKZE DLA FINALNEGO URZADZENIA ZAWIERAJACEGO ZASILACZ

NALEZY PONOWNIE WYKONAC BADANIA CELEM WERYFIKACII SPEENIENIA NORM CALEGO UKLADU.

MECHANICAL SPECIFICATION / SPECYFIKACJA MECHANICZNA
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FTPC150V24-L
: LED POWER SUPPLY aB
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PIN ASSIGNMENT / WYPROWADZENIA

No. / Nr. Function / Funkcja No. / Nr. Function / Funkcja
Input : AC/L Output: Ugyr-
1 . 3 ..
/ Wejscie: AC/L / Wyjscie: Uyy -
Input : AC/N Output: Ugyr+
-2 o 4 .
/ Wejscie: AC/N / Wyjscie: Upy+
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FTPC150V-L se

150W LED Power Supply (CV) / Zasilacz sta

CHARACTERISTICS / CHARAKTERYSTYKI

DeratinGg CURVE

/ Osciazainose W ZaLeznosci Op TEmPERATURY OTOCZENIA
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