Dostepne style

czarny/zotty czarny

Czesci
Numer czesci Rozmiar Kolor Waga
DP010609 0,6 mx0,9m czarny 3,54 kg
DP010004 0,6 mx 18,3 m czarny 71,92 kg
DP010004C 0,6 m x metr biezacy czarny 3,93 kg
DP010915 09mx1,5m czarny 8,86 kg
DP010903 0,9mx3m czarny 17,71 kg
DP010906 0,9mx6m czarny 35,42 kg
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Deckplate

Zmniejsza zmeczenie pracownikow w
wymagajacych srodowiskach
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« Ogranicza uczucie zmeczenia podczas pracy na stojaco na
stanowiskach przemystowych.

« Dwuwarstwowa konstrukcja zapewnia wygode i wysokg odpornos¢
na zuzycie.

« Trwata gérna powierzchnia przedtuza zywotnos$¢ maty.

« Design pasujacy do obszaréw przemystowych.

« Samogasnaca gérna powierzchnia (przetestowana zgodnie z BS EN

13501-1) zapewnia odporno$¢ na wiele chemikaliow przemystowych.

« Dostepna wersja ,safety” z zo6ttymi ostrzegawczymi krawedziami.
« Fazowane krawedzie zmniejszaja ryzyko potkniecia.

Specyfikacja techniczna

Materiat: Winylowa powierzchnia z podktadem z pianki
(stapiana na goraco, nieklejona)

Wykonczenie
Blacha ryflowana

powierzchni:
Wysokos$¢é
15 mm
produktu:
Dtugosé rolki: 18,3 m
Temperatura o o
i 0°C do +60°C

robocza:
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DP010005 0,9mx18,3m czarny 108,00 kg Odpornos¢ na Gorna powierzchnia PVC zapewnia ograniczong
chemikalia: odpornos¢ na oleje i chemikalia.
DP010005C 0,9 m x metr biezacy czarny 8,00 kg
Zalecane
DP010007 12mx183m Czehy 166,00 kg Srodowisko Do uzytku wewnetrznego, suche srodowisko
DP010007C 1,2 m x metr biezacy czarny 9,00 kg BT E NI
SD010701 06mx09m czamy/zotty 4,00 kg Typowe Linie produkcyjne, obszary montazowe,
zastosowanie: stanowiska pakowania, gdzie pracownicy
SD010702 09mx1,5m czarny/zétty 11,00 kg regularnie obracaja sie.
SD010703 0,9mx3m czarny/zotty 22,00 kg Metoda L
i . Utozenie luzem
instalacji:
SD010704 0,9mx6m czarny/zotty 44,00 kg
Metoda Wytrzeé/umyé wierzchnig warstwe (szczotka,
SD010706 0,6 mx 18,3 m czarny/zotty 71,92 kg czyszczenia: mop).
SD010706C 0,6 m x metr biezacy czarny/zotty 8,00 kg Odpornoéé
. . BS EN 13501-1 klasa Dfl - s1
SD010707 0,9mx18,3m czarny/zotty 152,00 kg ogniowa:
.. .. Kraj .
SD010707C 0,9 m x metr biezacy czarny/zotty 6,00 kg ) Chiny
pochodzenia:
SD010708 1,2mx 18,3 m czarny/zotty 9,70 kg i ]
Gwarancja: 3 lata w przypadku stosowania w suchym
SD010708C 1,2 m x metr biezgcy ~ czarny/zétty 178,00 kg srodowisku
DP010011C 1,5 m x metr biezacy czarny 9,70 kg
DP010011 1,5mx15m czarny 178,00 kg
SD010709C 1,5 m x metr biezacy czarny/zotty 9,70 kg
SD010709 1,5mx15m czarny/zotty 178,00 kg
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