Karta charakterystyki produktu L °
Technika automatyzacji - czujniki i sitowniki =l binder

Oznaczenie M12-A Ziacze panelowe meskie, Kontaktéw: 5, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP69K, M16x1,5

Grupa produktéw
Numer zaméwienia

M12-A seria 763
09 3441 284 05

llustracja Rysunek z wymiarami Uktad stykéw (strona przytaczeniowa)

Instrukcja montazu znajduje sie na nastepnej stronie.

Dane techniczne
Cechy ogolne

Numer czesci

Konstrukcja ztaczy

Ztgcze panelowe meskie

Dtugos¢ drutu 0,2m
Wersja Ztgcze meskie proste
System blokady ztgczy $ruba
Obtrysk na kablu pojedyncze przewody
Stopien ochrony :EgZK

Przekréj przewodu
Zakres temperatur od/do
llos$¢ cykli taczenia

maks. 0,75 mm?/ AWG 18
-40°C/100°C
> 100 cykli taczenia

Waga (gr) 17.12
Numer taryfy celnej 85369010
Parametry elektryczne

Napiecie znamionowe 60V
Znamionowe napiecie udarowe 1500 V
Prad znamionowy (40°C) 40A
Rezystancja izolacji kabla > 100 Q
Stopien zanieczyszczenia 3

Kategoria przepieciowa
Grupa materiatowa
Zgodnos$¢ z EMV

Materiat

Materiat stykéw
Materiat korpusu stykéw

nieekranowany

Stal nierdzewna
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Oznaczenie M12-A Ztacze panelowe meskie, Kontaktéw: 5, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP69K, M16x1,5
Grupa produktéw M12-A seria 763
Numer zaméwienia 09 3441 284 05

Materiat styku Cuzn (mosiadz)

Pokrycie styku Au (ztoto)

REACH SVHC CAS 7439-92-1 (Lead)

Numer SCIP 2c18177f-59b6-4ed5-b7b7-9f408a68a3ef

Prébka montazowa

With flats os anfi-atation device With bore hole Tightening moment
Metall housing,/Plastic housing 1,25 Nm

450 / Thickness of wall Y (mm)

B % : : Version min (ma) | MoX {mm)

b Fostened from rear 2 30

e Front fostened 2 4,5

- o | positioning possible 1| 2 3,5

— = = Serew clomp 7 3,5

Thread M12 x 1 i 30

| Thead M4 x 18 | 915/97 | 6,5

' 7 Nofes
" Do not attach o chomfer
13,5 _ _ _ | 1x45° 2 Wall thickness:
use nut 38 5385 100 001 up to 1,5 mm,
- —= =15 mm cut threod
3 Nut
Installation direction: o-fing sits on chamfer. 4 Thred in woll of housing
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Oznaczenie M12-A Ziacze panelowe meskie, Kontaktéw: 5, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP69K, M16x1,5
Grupa produktéw M12-A seria 763
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Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

Data: 31.01.2023



