TA2405

Czujnik temperatury
TA-030CLER12-A-ZVGIUS
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Cechy produktu
Liczba wejs¢ i wyjs¢ Liczba wyj$¢ analogowych: 1
Zakres pomiarowy [°C] -50...150
Interfejs komunikacyjny |O-Link
Przytacze procesowe potaczenie gwintowane G 1/2 gwint zewnetrzny
Dtugosé instalacyjna EL [mm] 30
Konstrukcja styki poztacane
Element pomiarowy 1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A)
Media ciecze i gazy
Wytrzymatos¢ na ciSnienie 400 bar 40 MPa
Uwaga dot. przecigzalnosci czujnik

Po zamontowaniu w adapterach obowiazujg specyfikacje karty danych adaptera.

Dane elektryczne

Napiecie zasilania \Y] 18...32 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobor pradu [mA] <50

Klasa ochrony 1l

Zabezpieczenie przed
odwrotng polaryzacjg

Czas rozruchu [s] 1

Wejscia | wyjscia

Liczba wejs¢ i wyjsc Liczba wyj$¢ analogowych: 1
taczna liczba wyjs¢ 1

Sygnat wyjsciowy sygnat analogowy; 1O-Link; (konfigurowalne)
Liczba wyj$¢ analogowych 1

Analogowe wyjscie pragdowe [mA] 4..20

Maks. obcigzenie [Q] 250; ((18...19V); 19...32 V: 300 Q)
Zabez_pieczenie przed tak

zwarciem

Zabezpieczenie przed

B tak
przecigzeniem
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Czujnik temperatury
TA-030CLER12-A-ZVGIUS

Zakres pomiaru |/ nastaw

Dlugos¢ sondy L [mm] 16
Zakres pomiarowy [°C] -50...150
Ustawienia fabryczne -50...150 °C

Rozdzielczosé

Rozdzielczos¢ wyjscia K]
analogowego

Doktadnos$é | odchylenie

Doktadnos¢ wyjscia K]

0,3+ (x0,1% MS)
analogowego
Wspoiczynnik temperaturowy

0,1; (W przypadku odchytki od warunkéw odniesienia 25 + 5 °C
[% na zakres 10 K] (W przypadku YK o0 wartinkow restent )

Czasy reakcji
Odpowiedz dynamiczna TO5/  [s]

T09 173
Interfejs komunikacyjny 10-Link

Typ transmis;ji COM2 (38,4 kBaud)
10-Link Revision 11

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...80

Temperatura skladowania [°C] -40...100

Ochrona IP 67; IP 68; IP 69K

EMC DIN EN 61000-6-2

Odporno$¢ na wstrzasy DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odpornos¢ na wibracje DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata] 572

Dopuszczenie UL Dopuszczenie UL numer K002

Dane mechaniczne

Waga [o] 122,5

Obudowa cylindryczna

Wymiary [mm] ?18,7/L=93,9

Materiat stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEI; FKM
g/lritsgﬁ%czeéd w kontakcie stal nierdzewna (1.4404 / 316L); O-ring: FKM
Moment dokrecajacy [Nm] 45

Przytacze procesowe potaczenie gwintowane G 1/2 gwint zewnetrzny
Srednica sondy [mm] 6

Dlugos¢ instalacyjna EL [mm] 30

Wyswietlacze | elementy robocze
Wyswietlacz status pracy 1 x LED, kolor zielony

Uwagi MS = ustawiony zakres pomiaru
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
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Czujnik temperatury
TA-030CLER12-A-ZVGIUS

Potaczenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: poztacane
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Diagramy i grafiki
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