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Kod produktu AK-ND-50

Typ produktu Zasilacz sieciowy

Seria Dedicated

Napięcie zasilające 100-250V

Pobór prądu < 1A

Sprawność >80%

Napięcie wyjściowe 20 V

Wyjściowe natężenie prądu 2.25 A

Długość kabla wyjściowego 1.2m

Złącze kabla wyjściowego 4.0x1.7 mm

Maksymalna moc 45W

Wtyk gniazda zasilania IEC C6

Wyłacznik mechaniczny Brak

Uziemienie Tak

Łagodny start Tak

Filtr ferrytowy Tak

Złącze USB Brak

Kabel zasilający w zestawie Nie

Materiał wykonania ABS

Kolor produktu Czarny

Wyświetlacz Brak

MTBF 100000 h

Temperatura pracy 5-50 °C

Opakowanie EcoBox

Wymiary opakowania (L x W x H) 240 x 92 x 38 mm

Waga netto 130 g

Waga brutto 179 g

Zgodność z CE Tak

Zgodność z FCC Tak

Zgodność z RoHS Tak

Kod EAN 5901720133885
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Opis
Akyga pośród szerokiej gamy produktów oferuje serię najwyższej jakości dedykowanych zasilaczy do laptopów.
AK-ND-50  to  zasilacz  o  mocy  45W,  kompatybilny  ze  wszystkimi  modelami  laptopów  zasilanymi  napięciem  20V
i maksymalnym natężeniem 2.25A, oraz z wtyczką 4.0*1.7 mm.
Przewód  zasilacza  wyposażony  został  w  wysokiej  jakości  filtr  ferrytowy,  pozwalający  na  minimalizację  ewentualnych
zakłóceń pochodzących z sieci.  Komplet zabezpieczeń OVP, OTP, OPP, SCP oraz OCP gwarantuje w 100% bezpieczną,
stabilną pracę zarówno zasilanych urządzeń, jak i  samego zasilacza. Dodatkowe bezpieczeństwo dla sprzętu zapewnia
zastosowana  technologia  tzw.  łagodnego  startu,  która  neutralizuje  szok  związany  z  pierwszym uderzeniem prądu
w trakcie włączania urządzenia.
Wszystkie zasilacze Akyga pakowane są w przyjazne środowisku opakowanie typu EcoBox.


