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Adapter, ztacza RJ45 meskie na RJ45 zenskie, Cat.6A,
zagiety w prawo 90°

Opis

Dzieki temu adapterowi firmy Delock zenskie gniazdo RJ45
urzadzenia moze zosta¢ skierowane pod katem 90°. To utatwia
podtgczenie kabla sieciowego w trudno dostepnych miejscach i
zapobiega uszkodzeniu gniazda w urzadzeniu oraz peknieciom kabla
z powodu jego wyginania.

Aplikacja wielofunkcyjna
Adapter RJ45 znajdzie zastosowanie np. w szafach sieciowych, Numer artykutu 87864

panelach krosowniczych, w serwerach i przetgcznikach.
EAN: 4043619878642

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Szczegoty techniczne

Ztgcze:

1 x RJ45 meski, zagiety w prawo

1 x RJ45 zenskie

Podtaczone 1:1

Specyfikacja Cat.6A

Poztacane styki

Wymiary (DxSxW): ok. 54,3 x 25,0 x 19,2 mm

Wymagania systemowe

e Wolny port RJ45

Zawarto$¢ opakowania

e Adapter RJ45
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Zdjecia
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Ogolne
Specyfikacja: Cat. 6A
Interfejs
Ziacze 1: 1 x RJ45 meski, zagiety w prawo
Ztacze 2: 1 x RJ45 zenskie

Wiasciwosci fizyczne

Dtugosé: 54,3 mm
Szeroko$¢: 22,3 mm
Wysokosé: 19,2 mm

Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy 14167
Miasto Berlin
Kraj Deutschland
Email info@delock.de
Strona internetowa www.delock.de
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